EKOM

\ -
Nova versdao compacta de parede dupla, portas de aluminio simples e ﬂ\/eﬂt

multiplas

A gama de armdrios compactos de instalagao no

solo, de parede dupla e em aluminio, EKOM, com grau
de protegao IP 66 para utilizagao no exterior esta
disponivel no mercado de produtos prontos a utilizar
em diferentes tamanhos. Os componentes no interior
do armario estao bem protegidos pelo grau de protecao
elevado e também por funcionalidades antivandalismo
e por uma gestao térmica de eficiéncia elevada. Todos
estes fatores contribuem para eliminar o risco de falha
de componentes e, consequentemente, o tempo de
inatividade desnecessario.

Estrutura: Corpo de uma so pega. Perfis de profundidade integrados
com furos standard permitindo instalagéo de placa de montagem
regulavel em profundidade. O OutDoor em versdes de portas
multiplas, é dividido em modulos individuais, por meio de divisorias.

Tejadilho: Tejadilho inclinado com canal de dispersao de
agua da chuva e canais de ventilagdo no seu perimetro.

Dupla parede: Os painéis laterais e posteriores
fabricados com parede dupla e aberturas de ventilagao
superior e inferior permitindo o fluxo de ar.

Terras: Todos os painéis estao ligados a terra e estdao
equipados com um ligador de terra separado.

IP66 | TYPE4X, 121K 10
Aprovagoes: GOST. Resisténcia climatica e a substancias quimicas
C E EE [H[ (@ activas de acordo com EN61969-3 "Estruturas mecéanicas para

LSTED . L. . 4 . . " n
equipamentos electronicos instalados em armarios ao ar livre (Exterior)".

Placas inferiores: Fornecido como acessorio.

Painel posterior: Fixado por dentro. Facilidade
de montagem na porta posterior.

Protecgao: Cumpre com IP 66 | TIPO 4X, 12 | IK
10, quando a placa inferior é montada.

Material: Aluminio AIMg@3. Estrutura: 2 mm. Portas: 2 mm.
Painel traseiro, 2 mm. Tejadilho: 2 mm. Parede dupla: 2 mm.

Fechadura: Sistema de bloqueio de varetas de 4
pontos. N&o interfere com o espago interior do armario.
Manipulo padrao com bloqueio de seguranga.

Acabamento: Pintura RAL 7035 100% poliester.

Porta: Paredes duplas com aberturas de ventilagao superior
e inferior permitindo o fluxo de ar. Montado com dobradigas
escamoteadas que permite abrir & esquerda ou direita. Nas
versdes porta multipla tem uma fechadura por porta.

Fornecimento: OutDoor com porta equipada com fechadura
com punho, painel traseiro, tejadilho, e paredes duplas e ligadores
de terra. Fornecido em palete com largura idéntica do OutDoor
para permitir associagao de OutDoor's sem remogao da mesma.
Todo o material da embalagem ¢€ reciclavel. As placas de
montagem e de fundo ndo estdo incluidos no fornecimento.
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Sem platina de montagem/Placa inferior

A L P N° de portas Ref.
1200 600 600 1 EKOM12066
1200 800 600 1 EKOM12086
1200 1200 600 2 EKOM12126
1400 600 600 1 EKOM14066
1400 800 600 1 EKOM14086
1400 1800 500 3 EKOM14185
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