ETF300

Termostato/Higrostato electronico

. Ligagdo: Para terminais de 2.5 mm?2.
Vida uatil: 50,000 ciclos.
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Intervalo de ajuste: 0 °C até +60 °C / +32 °F até +140 °F, e 40% até 90% HR.
Temperatura funcionamento: -20 °C até 60 °C.
Quantidade por embalagem: 1 unidade.

*o0e Capacidade corte: 240V AC, 8(3) A, 120 V AC, 8(3) A, 24 V DC,
v v YT B 4 A. Relagdo entre paréntisesm para carga indutiva.
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Descrigao: Higrdstato-termostato eletronico monitora a humidade relativa
e a temperatura independentemente um do outro, e ele geréncia resisténcia
e ventiladores para evitar a condensagao e a corrosao no interior do
armario. Montagem do grampo para 35 mm DIN (EN 60715).

Aprovagoes: CE, EAC, cULus_UL Listed.
Protecgao: IP 20.
Material: Plastico de acordo com a norma UL94 V-0.

Acabamento: RAL 7035.

Tensao (V) Frequéncia (Hz) Ref.
230V AC 50/60 ETF300
115V AC 50/60 ETF300120
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