
EXE-SB
ZONEX (ATEX), aço inoxidável, caixas de terminais

CONNECT AND PROTECT

nVent HOFFMAN  |  1 / 4

 
Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db; IP 66 | TYPE 4, 4X, 12  

A gama de armários de caixas de terminais em aço 
inoxidável, EXE, com certificações ATEX e IECEx, 
está disponível pronta a utilizar em cinco tamanhos 
diferentes que acomodam a maioria das aplicações 
comuns. Os armários ZONEX oferecem uma solução 
robusta para aplicações de armários de terminais e de 
junção em locais potencialmente perigosos, incluindo 
processamento de petróleo e produtos químicos, 
processamento de tratamento de água, processamento 
farmacêutico e processamento de grão. Os armários 
ZONEX foram concebidos e certificados para cumprir a 
Diretiva ATEX 2014/34/EU, bem como as normas IECEx, 
para garantir uma maior segurança no alojamento de 
componentes elétricos em aplicações de zona 1 e zona 
2.

Estrutura: Disposição de ligação interna/externa de latão 
M6. Suportes de montagem na parede soldados de largura 
total na parte superior e inferior. Pernos soldados internos 
para suportes de montagem em painel ou calha DIN.

Cobertura: Junta de poliuretano de vedação única e contínua, intervalo 
de funcionamento entre -40 e +70 °C. Parafusos da tampa em aço 
inoxidável tipo 316L. Perno de ligação à terra interior M6. Junta de 
silicone opcional com gintervalo de funcionamento entre -55 e +180 °C.

Nota: Os armários nVent HOFFMAN ATEX Ex e não se destinam 
a ser utilizados em aplicações à prova de explosão ou de fogo. 
O armário NEMA 4X (como componente) é adequado e está em 
conformidade com os conjuntos da norma NEC Classe I, Divisão 2, 
Grupos A, B, C, D quando avaliado corretamente e utilizando blocos 
de terminais e/ou dispositivos aprovados de Classe I, Divisão 1 ou 
2 (sem arcos, faíscas ou superfícies quentes) instalados dentro 
do armário, de acordo com os requisitos NEC/CEC (referência 
NEC 2011, Artigo 501.10(B)(4) e NEC 2011 Handbook).

Aprovações: Diretiva 2014/34/EU. ATEX: Sira 09ATEX3224U; 
2813 Ex II 2 G D; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; EN 60079-0; EN 
60079-7; EN 60079-31. IECEx: IECEx SIR 09.0099U; Ex eb IIC Gb; 
Ex tb IIIC Db IP 66; IEC 60079-0; IEC 60079-7; IEC 60079-31.

Protecção: IP 66 | TIPO 4, 4X, 12

Material: Fabricado em aço inoxidável tipo 316L. Corpo: 1,5 mm. 
Cobertura: 1,5 mm. Placa de montagem: aço galvanizado de 2,0 mm.

Acabamento: Acabamento escovado de 320 grãos.

Fornecimento: Armário com cobertura, parafusos de cobertura, 
placa de montagem e acessórios de montagem.
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A L P Altura Placa de 
montagem

Largura Placa de 
montagem Ref.

102 102 76 85 85 EXE101008SS6E
152 152 102 135 135 EXE151510SS6E
178 178 102 161 161 EXE181810SS6E
216 146 127 199 129 EXE221513SS6E
254 254 127 237 237 EXE252513SS6E
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