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Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db; IP 66 | TYPE 4, 4X, 12  

La gamme d’armoires murales à porte simple en acier 
inox, gamme EXE, avec certifications ATEX et IECEx, 
est disponible prête à l’emploi en 16 tailles différentes 
répondant à la majorité des applications courantes. 
Les armoires ZONEX offrent une solution robuste pour 
les applications de raccordement dans des zones 
potentiellement dangereuses, notamment le traitement 
du pétrole et des produits chimiques, le traitement de 
l’eau, le traitement pharmaceutique et le traitement du 
grain. Les armoires ZONEX sont conçues et certifiées 
pour répondre à la directive ATEX 2014/34/EU, ainsi 
qu’aux normes IECEx pour la sécurité renforcée dans 
les armoires de composants électriques dans les 
applications en zone 1 et zone 2.

Corps: Possibilité de liaison interne/externe en laiton M10. 
Equerres de fixation murale de 2,5 mm d'épaisseur soudées 
à l'arrière. Les filetages M5 pour les vis de la plaque passe-
câbles permettent une installation rapide et facile.

Note: Les armoires nVent HOFFMAN ATEX Ex e ne sont pas 
conçues pour être utilisées dans des applications antidéflagrantes 
ou ignifuges. L'armoire NEMA 4X (en tant que composant) est 
adaptée et conforme aux assemblages répondant aux exigences 
NEC classe I, division 2, groupes A, B, C, D lorsqu'ils sont 
correctement évalués et que des blocs de jonction sont utilisés 
et/ou que des dispositifs approuvés de classe I, division 1 ou 2 
(pas d'arcs électriques, d'étincelles ou de surfaces chaudes) sont 
installés dans l'armoire conformément aux exigences NEC/CEC 
(référence NEC 2011 article 501.10(B)(4) et manuel NEC 2011).

Homologations: Directive ATEX 2014/34/EU. ATEX: Sira 09ATEX3224U; 
2813 Ex II 2 G D; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; EN 60079-0; EN 
60079-7; EN 60079-31. IECEx: IECEx SIR 09.0099U; Ex eb IIC Gb; 
Ex tb IIIC Db IP 66; IEC 60079-0; IEC 60079-7; IEC 60079-31.

Protection: IP 66 | TYPE 4, 4X, 12

Platine de montage: Fixation sur des goujons soudés 
M8 à l'arrière de l'armoire. Les trous destinés à faciliter la 
fixation des câbles se trouvent en haut et en bas.

Matériau: Fabrication en acier inox de Type 316L. Corps : 1,5 mm / 
2,0 mm pour armoires d'une hauteur de 600 mm ou plus. Porte : 1,5 mm 
/ 2,0 mm pour armoires d'une hauteur de 600 mm ou plus. Platine 
passe-câbles : 2,5 mm. Plaque de montage : acier galvanisé 2,0 mm.

Fermeture: Serrure 1/4 de tour en acier inox 
316L,  avec insert DIN 3 mm.

Finition: Finition brossée grain 320.

Porte: Joint en polyuréthane continu, température d'utilisation 
de -40 à +70 °C. Ouverture de porte à 210°. La porte peut 
être facilement retirée en tirant sur les axes de charnière à 
clip. Broches de mise à la terre internes M6. Joint en silicone 
en option avec température d'utilisation -55 à +180 °C.

Livraison: Armoire avec porte, platine de montage, 
plaque passe-câbles et accessoires de montage.

Accès des câbles: Les filetages M5 fabriqués et formés 
pour les vis de la plaque passe-câbles permettent 
une installation rapide et facile. À joint plat.
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H L P Hauteur de 
la platine

Largeur de 
la platine

Max. 
profondeur 

utile de 
armoire

Largeur de 
l'ouverture 

passe-
câbles

Profondeur 
de 

l'ouverture 
passe-
câbles

Nb de 
serrures Référence

300 300 150 255 255 100 237 74 1 EXE303015SS61E
300 300 210 255 255 160 237 134 1 EXE303021SS61E
400 300 150 355 255 100 237 74 1 EXE403015SS61E
400 300 210 355 255 160 237 134 1 EXE403021SS61E
400 400 150 355 355 100 337 74 1 EXE404015SS61E
400 400 210 355 355 160 337 134 1 EXE404021SS61E
500 400 150 455 355 100 337 74 1 EXE504015SS61E
500 400 210 455 355 160 337 134 1 EXE504021SS61E
500 500 210 455 455 160 437 134 1 EXE505021SS61E
600 500 210 555 455 160 437 134 2 EXE605021SS61E
600 600 210 555 555 160 537 134 2 EXE606021SS61E
600 600 300 555 555 250 537 224 2 EXE606030SS61E
750 500 210 705 455 160 437 134 2 EXE755021SS61E
750 600 210 705 555 160 537 134 2 EXE756021SS61E
750 750 300 705 705 250 687 224 2 EXE757530SS61E
900 600 210 855 555 160 537 134 2 EXE906021SS61E

 
Remarque : il est possible de commander l’armoire avec les supports de fixation horizontaux en remplaçant SS61E par SS61HE dans la référence du pro-
duit.
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