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A gama de armadrios de porta tnica de montagem

na parede em ago inoxidavel, EXE, com certificagdes
ATEX e IECEX, esta disponivel e pronta a utilizar em

16 tamanhos diferentes que acomodam a maioria das
aplicagdes comuns. Os armarios ZONEX oferecem
uma solugao robusta para aplicagées de armarios

de terminais e de jungdo em locais potencialmente
perigosos, incluindo processamento de petréleo e
produtos quimicos, processamento de tratamento de
agua, processamento farmacéutico e processamento
de grao. Os armarios ZONEX foram concebidos e
certificados para cumprir a Diretiva ATEX 2014/34/EU,
bem como as normas IECEX, para garantir uma maior
seguranga no alojamento de componentes elétricos em
aplicagdes de zona 1 e zona 2.

@

Estrutura: Disposigao de ligagéo interna/externa de latdo M10.

@ Suportes de montagem na parede com 2,5 mm de espessura
soldados na parte traseira. As roscas M5 para parafusos de placa
passa-cabos proporcionam uma instalagao rapida e facil.

o Nota: Os armarios nVent HOFFMAN ATEX Ex e ndo se destinam
a ser utilizados em aplicagdes a prova de explosdo ou de fogo.
0 armario NEMA 4X (como componente) é adequado e estd em
conformidade com os conjuntos da norma NEC Classe |, Divis&do 2,
Grupos A, B, C, D quando avaliado corretamente e utilizando blocos
de terminais e/ou dispositivos aprovados de Classe |, Divisdo 1 ou
2 (sem arcos, faiscas ou superficies quentes) instalados dentro

Ex eb IIC Gb; Ex tb IlIC Db; IP 66 | TYPE 4, 4X, 12 do armario, de acordo com os requisitos NEC/CEC (referéncia
' ' ' NEC 2071, Artigo 501.10(B)(4) e NEC 2011 Handbook).
@ 3 @ @ Aprovacgdes: Diretiva 2014/34/EU. ATEX: Sira 09ATEX3224U;

2813 Ex 112G D; Ex e IIC Gb; Ex tb IlIC Db IP 66; EN 60079-0; EN
60079-7; EN 60079-31. IECEx: IECEx SIR 09.0099U; Ex eb IIC Gb;
Ex tb I1IC Db IP 66; IEC 60079-0; IEC 60079-7; IEC 60079-31.

Proteccao: IP 66 | TIPO 4, 4X, 12

Platinas montagem: Fixo a pernos M8 soldados a parte
posterior do armario. Os orificios para facilitar a fixagdo
do cabo encontram-se na parte superior e inferior.

Material: Fabricado em ago inoxidavel tipo 316L. Corpo:
1,5 mm/2 mm para armarios com uma altura de 600 mm
ou superior. Porta: 1,5 mm/2 mm para armarios com uma
altura de 600 mm ou superior. Placa passa-cabos: 2,5 mm.
Placa de montagem: ago galvanizado de 2,0 mm.

Fechadura: Engate de quarto de volta em ago inoxidavel
tipo 316L com encaixe de dupla barra de 3 mm.

Acabamento: Acabamento escovado de 320 gréos.

Porta: Junta de poliuretano de vedagéo continua, gama de
funcionamento de -40 a +70 °C. Abertura da porta de 210°. A
porta é facilmente removida puxando os pinos das dobradigas
tipo grampo. Perno de ligagao a terra interior M6. Junta de silicone
opcional com gama de funcionamento de -55 a +180 °C.

Fornecimento: Armario com porta, placa de montagem,
placa passa-cabos e acessorios de montagem.

Abertura para cabos: As roscas M5 fabricadas e formadas
para parafusos de placa passa-cabos proporcionam
uma instalagéo rapida e facil. Com junta plana.
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G Laeurs E:;:)idsa Entrada N° de
A L P Placa de Placa de Max. Largura de s o - Ref.
montagem  montagem abertura
300 300 150 255 255 100 237 74 1 EXE303015SS61E
300 300 210 255 255 160 237 134 1 EXE303021SS61E
400 300 150 355 255 100 237 74 1 EXE403015SS61E
400 300 210 355 255 160 237 134 1 EXE403021SS61E
400 400 150 355 355 100 337 74 1 EXE404015SS61E
400 400 210 355 355 160 337 134 1 EXE404021SS61E
500 400 150 455 355 100 337 74 1 EXE504015SS61E
500 400 210 455 355 160 337 134 1 EXE504021SS61E
500 500 210 455 455 160 437 134 1 EXE505021SS61E
600 500 210 555 455 160 437 134 2 EXE605021SS61E
600 600 210 555 555 160 537 134 2 EXE606021SS61E
600 600 300 555 555 250 537 224 2 EXE606030SS61E
750 500 210 705 455 160 437 134 2 EXE755021SS61E
750 600 210 705 555 160 537 134 2 EXE756021SS61E
750 750 300 705 705 250 687 224 2 EXE757530SS61E
900 600 210 855 555 160 537 134 2 EXE906021SS61E

Nota: o armdrio com suportes de montagem horizontais pode ser encomendado substituindo SS61E por SS61HE no nimero do item.
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