HALP

Boitiers de raccordement aluminium

IP 66,67 | IK08/09

CESR Il @

La gamme de boitiers terminaux en aluminium, HALP,
avec un indice de protection IP 66, 67, est disponible

en stock dans de nombreuses tailles différentes. La
gamme HALP est bien adaptée pour les environnements
intérieurs et extérieurs grace a une excellente résistance
a la corrosion.

L'eau et la poussiére ne peuvent pas pénétrer dans le
boitier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance
des composants et les temps d'arrét inutiles.

Matériau: Aluminium type EN AC-47100.

Joint: Livré de série avec un joint en polyuréthane. Des joints
en silicone, néopréne et EPDM sont possibles sur demande.

Resistance a la température: -30 °C a +80 °C.
Protection: IP 66, 67 | IK 09, 08 pour HALPO50503GE.
Finition: RAL 7001.

Homologations: CE, GOST. Pour I'homologation cULus_
UL Listed, contacter notre service commercial.

Livraison: Corps de boitier, couvercle et vis de couvercle en acier inox.
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: L P poupg s Geard  Mbdedsde  Flebsornr e
45 50 30 0.10 3 2 2 HALPO50503GE
64 58 36 0.15 3.5 3 4 - HALPO60604GE
64 98 36 0.25 3.5 3 4 HALPO61004GE
64 150 36 0.35 3,5 3 4 - HALPO61504GE
80 75 57 0.30 3.5 2.5 4 M4 HALPO80806GE
80 125 57 0.45 3.5 2.6 4 M4 HALPO81306GE
80 175 57 0.55 35 2.5 4 M4 HALPO81806GE
80 250 57 0.70 3.5 2.5 4 M4 HALPO82506GE
122 122 80 0.90 4.1 3.7 4 M6 HALP121208GE
122 122 90 1.00 4.1 4 4 M6 HALP121209GE
122 220 80 1.35 4 4 4 M6 HALP122208GE
122 220 90 1.45 4 4 4 M6 HALP122209GE
122 360 80 1.80 4.1 3.7 4 M6 HALP123608GE
160 160 90 1.55 4.1 3.7 4 M6 HALP161609GE
160 260 90 2.10 4 4 4 M6 HALP162609GE
160 360 90 2.70 4.1 3.7 4 M6 HALP163609GE
160 560 90 4.05 4 4 6 M6 HALP165609GE
230 200 110 2.60 4.1 41 4 M6 HALP232011GE
230 330 110 3.70 41 3.7 4 M6 HALP233311GE
230 330 180 510 4.5 3.7 4 M6 HALP233318GE
230 400 110 415 41 3.7 4 M6 HALP234011GE
230 600 110 6.00 4 4 6 M6 HALP236011GE
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