HALP

Aluminio-Caixas de terminais

IP 66,67 | IK08/09
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A gama de caixas de terminais em aluminio, HALP,

com um grau de protegao IP 66, 67 esta disponivel no
mercado de produtos prontos a utilizar em diferentes
tamanhos. A gama HALP adequa-se a ambientes
interiores e exteriores gragas a sua excelente resisténcia
a corrosao.

A agua e a poeira sao impedidas de entrar na caixa

de terminais, eliminando assim o risco de falha de
componentes e, consequentemente, o tempo de
inatividade desnecessario.

Material: Aluminio tipo EN AC-47100.

Junta: E fornecido junta de poliuretano. Junta de silicone e
neopreno e EPDM disponivel apenas por encomenda.

Resisténcia a temperatura: -30 °C a +80 °C.
Proteccao: IP 66,67 | IK 09, 08 para HALPO50503GE.
Acabamento: RAL 70071.

Aprovagoes: CE, GOST. Para aprovagoes cULus_
UL Listed, contactar dep. de vendas.

Fornecimento: Base da caixa, tampa e parafusos
de ago inoxidavel para a tampa.
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Espessura do Espessura da A Libitzet
A L P Peso (kg) corpo p parafusos na placa de Ref.
tampa montagem
45 50 30 0.10 3 2 2 HALPO50503GE
64 58 36 0.15 3.5 3 4 - HALP060604GE
64 98 36 0.25 3.5 3 4 HALP0O61004GE
64 150 36 0.35 3,5 3 4 - HALP0O61504GE
80 75 57 0.30 3.5 2.5 4 M4 HALP0O80806GE
80 125 57 0.45 3.5 2.6 4 M4 HALP0O81306GE
80 175 57 0.55 3.5 2.5 4 M4 HALP0O81806GE
80 250 57 0.70 3.5 2.5 4 M4 HALP0O82506GE
122 122 80 0.90 4.1 3.7 4 M6 HALP121208GE
122 122 90 1.00 4.1 4 4 M6 HALP121209GE
122 220 80 1.35 4 4 4 M6 HALP122208GE
122 220 90 1.45 4 4 4 M6 HALP122209GE
122 360 80 1.80 4.1 3.7 4 M6 HALP123608GE
160 160 90 1.55 4.1 3.7 4 M6 HALP161609GE
160 260 90 2.10 4 4 4 M6 HALP162609GE
160 360 90 2.70 4.1 3.7 4 M6 HALP163609GE
160 560 90 4.05 4 4 6 M6 HALP165609GE
230 200 110 2.60 4.1 4.1 4 M6 HALP232011GE
230 330 110 3.70 4,1 37 4 M6 HALP233311GE
230 330 180 5.10 4.5 3.7 4 M6 HALP233318GE
230 400 110 415 41 37 4 M6 HALP234011GE
230 600 110 6.00 4 4 6 M6 HALP236011GE
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