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IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10  

Skåpen i väggskåpssortimentet MAP i stålplåt med 
enkeldörr har skyddsgraden IP 66, horisontella 
gångjärnsförsedda dörrar med flänsöppningar upptill 
och nedtill. Var och en av skåpen kan enkelt kombineras 
med ett annat väggmonterat skåp, vilket gör att du kan 
skapa konfigurationer med två fack med individuell 
åtkomst. Vatten och damm hindras från att tränga in i 
skåpet, vilket eliminerar risken för komponentfel och 
onödiga driftstopp .

Material: Skåpstomme: 1.5 mm stålplåt. Täckfläns: 1.4 mm stålplåt. 
Dörr: 1.5 mm stålplåt MAP0306030R5, 2 mm MAP0308030R5 
och senare. Montageplåt: 2 mm galvaniserad stålplåt.

Kapsling: Kantbockad och helsvetsad. Fästhålen i ryggen är Ø 
8.5 mm och utpressade 2 mm för fritt luftflöde bakom skåpet.

Panel: Utanpåliggande med 130° öppningsvinkel. Dolda demonterbara 
gångjärn med gångjärnspinne. Gångjärnen kan skiftas från att sitta 
på ovansidan till undersidan. Ett mekaniskt dörrstopp håller panelen 
öppen. M6 svetsbultar i kapslingen. En demonterbar monteringsprofil på 
gångjärnssidan. Dörrpackning av strängsprutad, skarvlös polyuretanlist.

Lås: Designat lås DIN 3 mm, med dubbelt fingergrepp, 
90° nyckelvridning. Andra insatser som tillbehör.

Montageplåt: Plåten har markering med steg om 10 mm 
för enkel horisontell positionering av komponenter. På 
montageplåtens topp och botten finns hål för enkel kabelfixering. 
Fästes på M8 svetsbultar i skåpets bakstycke. Alla sidor 
från 800 mm är förstyvade genom kantbockning.

Flänsöppning: I topp och botten. Placerade långt bak i lådan för 
enkel kabeldragning till montageplåt. Täckflänsar (AF) och packning 
(AG) ingår ej. Samma täckflänsar som för MAS- och MAD.

Kapslingsklass: Fristående: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 
10, då täckfläns och packning används (tillbehör). I 
kombination med MAS/MAD: IP 55 | TYPE 12.

Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.

Leverans: Skåp med panel, enpanelsmonteringsprofil 
och monteringsplåt (ingår inte för artikelnummer som 
slutar med PER5). Tvådelat 3 mm-plastlås, nyckel och 
monteringstillbehör. Jordningsanslutningar.



MAP
Väggskåp med paneldörr, lackerad stålplåt

CONNECT AND PROTECT

nVent HOFFMAN  |  2 / 4



MAP
Väggskåp med paneldörr, lackerad stålplåt

CONNECT AND PROTECT

nVent HOFFMAN  |  3 / 4

Inklusive montageplåt  
H B D h b d Storlek Typ Öppningar Antal lås

300 600 300 270 550 282 510 × 96 4 1 + 1 2
300 800 300 270 750 282 310 × 96 2 2 + 2 2
300 1000 300 270 950 282 410 × 96 3 2 + 2 2
300 1200 300 270 1150 282 510 × 96 4 2 + 2 2

Exklusive montageplåt  
H B D Storlek Typ Öppningar Antal lås Artikelnummer

300 600 300 510 × 96 4 1 + 1 2 MAP0306030PER5
300 800 300 310 × 96 2 2 + 2 2 MAP0308030PER5
300 1000 300 410 × 96 3 2 + 2 2 MAP0310030PER5
300 1200 300 510 × 96 4 2 + 2 2 MAP0312030PER5
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