MCI

Baie 19" avec IP €élevé, tole peinte

IP55|TYPE12[IK10

cees @ HI

La gamme d’armoires ICT au sol combinables en acier
peint, MCI, est composée de profilés de 19" intégrés

et d'une porte arriére. C'est une solution idéale pour
les applications ICT, qui nécessite seulement un temps
d’assemblage limité car les profilés sont prémontés.
Lapprovisionnement est simplifié avec un seul code
article pour I'ensemble de la solution.

Matériau: Chassis: tole d'acier 1.5 mm. Profilés 19" et
porte acier 2 mm. Plaque de toit: Plaque en acier 1.5
mm. Plaques de fond: Acier galvanisé T mm.

Ossature: Profilés ouverts a soudure continue avec perforations 25 mm
conformément a la norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

Porte arriére: Avec 4 charnieres, réversible pour ouverture a droite
ou a gauche. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm.

Panneaux latéraux: A commander séparément.
Plaque de toit: Démontable.

Fermeture: Serrure a crémone quatre points. Serrure avec
insert DIN3 mm. Peut étre remplacé par un des inserts
standard. pour une fermeture a clé remplacer la serrure
par une poignée en T ou basculante + barrillet a clé.

Plaque de fond: Se compose de trois pieces ou quatre pieces (D>600).

Profilés 19": Avec perforations 19" universelles avant et latérales.
Profilés 19" en acier zingué ajustables en profondeur au pas de 25mm.

Mise a la masse: Tous les panneaux sont mis a la masse par
leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse.

Finition: Chassis et plaques de toit: Peinture poudre
RAL7035 finition structurée. Profilés 19": acier zingué.

Protection: Conforme IP 55| TYPE 12 | IK 10 lorsque la porte
avant et les panneaux latéraux sont montés. IK 10.

Instructions de montage: Ajouter des panneaux pour
fermer les cotés. La partie avant peut étre fermée avec
un cadre FFC ou une porte pleine ou vitrée.

Livraison: Chéassis avec porte arriere, panneau de toit, plaques

de fond et cadre de porte montés. 1 paire de profilés 19" et
équerres de fixation CIB. Pour les armoires H 2200 mm, la livraison
comprend 2 profils CMB montés dans le sens de la profondeur.
Les boulons de mise a la terre sont fournis. Livraison sur palette
de méme largeur que l'armoire pour mise en place avant le

retrait de la palette. Le matériel demballage est recyclable.
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H L P Hauteur (U) CatalogNumber
1100 600 600 22 MCI11066R5
1400 800 600 29 MCI14086R5
1600 600 600 33 MCI16066R5
1800 600 600 38 MCI18066R5
1800 600 800 38 MCI18068R5
1800 800 600 38 MCI18086R5
2000 600 600 42 MCI20066R5
2000 600 800 42 MCI20068R5
2000 800 600 42 MCI20086R5
2000 800 800 42 MCI20088R5
2200 600 600 47 MCI22066R5
2200 600 800 47 MCI22068R5
2200 800 600 47 MCI22086R5
2200 800 800 47 MCI22088R5
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