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IP 55 | TYPE 12 | IK 10  

A gama de armários ICT combináveis e de instalação 
no solo em aço macio, MCI, é composta por perfis de 
19” integrados e uma porta traseira. Esta é a solução 
ideal para aplicações de ICT e necessita de um tempo 
de montagem limitado, uma vez que os perfis são pré-
montados. A aquisição é facilita com um único número 
de item para a solução completa.

Material: Estrutura: Chapa de aço de 1.5 mm. Perfis 
de 19" e porta: chapa de aço de 2 mm. Painel superior: 
Chapa de aço de 1.5 mm de espessura. Tampas inferiores: 
chapa de aço galvanizado de 1 mm de espessura.

Estrutura: Perfis abertos soldados, com furos a 25 mm 
conforme a DIN 43660. Dispõe de padrão de furos externo.

Porta posterior: Montada sobre a estrutura com dobradiças 
que permitem a abertura à esquerda ou à direita. Inclui o 
perfil de reforço marco da porta com furos de 25 mm.

Painéis laterais: Fornecidos como acessórios.

Painel de  tecto: Desmontável.

Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação na porta 
principal e fecho em 2 pondos na porta "escrava". Fechadura DIN 
de 3 mm standard. Insertos, cilindros, manipulos de elevação e 
manipulo em T standard estão disponíveis como acessórios.

Placas inferiores: Composto por três ou quatro peças (P>600).

Perfis 19": Frontal e lateral dos perfis 19" fornecidos 
com furos padrão ajustável em profundidade em 
passos de 25 mm. Perfis 19": Aço zincado.

Terras: Todos os painéis são ligados à terra através dos seus 
acessórios e equipados com uma tomada de terra separada.

Acabamento: Estrutura, porta e painéis: Pintura electrostática a pó 
em RAL 7035, com acabamento texturado. Perfis 19": Aço zincado.

Protecção: Corresponde a IP 55 | TYPE 12 quando a porta 
frontal e os paineis laterais estão montados.  IK 10.

Requisitos de montagem: Usar painéis para fechar as 
laterais. Os perfis frontais pode ser tapados com FFC 
ou pode instalar-se uma porta transparente.

Fornecimento: Estrutura com porta traseira equipada, painel 
de teto, placas de fundo. Perfis 19 " frontais e suportes de 
fixação CIB. Para armários 2200 mm de altura, a entrega inclui 
dois perfis CMB montados em profundidade. Entrega também 
inclui parafusos de ligação à terra. Entregue em um palete com 
largura idêntica do compartimento, para que a combinação 
sem remoção. Todo o material de embalagem é reciclável.
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A L P Altura U CatalogNumber

1100 600 600 22 MCI11066R5
1400 800 600 29 MCI14086R5
1600 600 600 33 MCI16066R5
1800 600 600 38 MCI18066R5
1800 600 800 38 MCI18068R5
1800 800 600 38 MCI18086R5
2000 600 600 42 MCI20066R5
2000 600 800 42 MCI20068R5
2000 800 600 42 MCI20086R5
2000 800 800 42 MCI20088R5
2200 600 600 47 MCI22066R5
2200 600 800 47 MCI22068R5
2200 800 600 47 MCI22086R5
2200 800 800 47 MCI22088R5
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