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IP 55 | TYPE 12 | IK 10  

Gama de dulapuri industriale combinabile din oţel cu 
conţinut redus de carbon cu uşă simplă MCS, cu grad 
de protecţie IP 55, conţine produse de stoc disponibile 
în numeroase dimensiuni diferite. Această gamă 
de dulapuri industriale este bine adecvată pentru 
numeroase aplicaţii diferite. Riscul de defectare a 
componentelor şi, cu acesta, perioadele inutile de 
nefuncţionare sunt eliminate, deoarece apa şi praful sunt 
împiedicate să intre în cofret.

Material: Cadru: oţel vopsit de 1.5 mm. Uşa: oţel vopsit de 2 mm. 
Panouri posterioare, laterale şi superioare: oţel vopsit de 1.5 mm. 
Contrapanou: oţel zincat de 3 mm. Plăci inferioare: oţel zincat de 1 mm.

Cadru: Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 
mm conform DIN 43660. Inclusiv tipar de orificii externe integrat.

Ușă: Montată cu patru balamale ce permit deschiderea pe stânga 
sau pe dreapta. Include cadru de uşă cu tipar de orificii de 25 mm.

Panou posterior: Fixat cu şuruburi Torx M6. Opţiuni 
standard pentru montarea unei uşi posterioare.

Panouri laterale: Se livrează ca accesoriu.

Panou superior: Demontabil.

Încuietoare: Sistem de închidere espagnolette în 4 puncte. 
Nu afectează spaţiul interior al dulapului. Încuietoare 
standard dublu-bit de 3 mm. Poate fi schimbată cu butuci 
standard sau Euro-cilindru şi mâner pivotant.

Plăci inferioare: Compuse din trei sau patru piese (D>600).

Contrapanou: Dublu pliat cu glisare în poziţie. Reglabil 
pe adâncime în trepte de 25 mm cu accesoriu MPD02. 
Este livrat ataşat în exteriorul dulapului.

Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul 
fitingurilor de fixare şi sunt echipate cu un bolţ de împământare separat.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.

Protecție: Corespunde cu IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Cerințe montaj: Livrat standard cu posibilitatea combinării cu alte 
dulapuri. Pentru montare individuală, adăugaţi panouri laterale.

Livrare: Cadru cu uşă montată, panou posterior, panou superior, 
placă inferioară, placă de montare (nu este inclusă pentru versiunea 
PER5) şi cadru de uşă. La dulapurile cu adâncimea de 400 mm: 
contrapanoul, plăcile inferioare şi cadrul uşii nu sunt incluse. Pentru 
dulapuri industriale având înălţimea de 2200 mm, pachetul livrat 
include două profiluri CMB montate în adâncime. Livrarea include, 
de asemenea, bolţuri de împământare. Livrat pe un palet cu lăţime 
identică cu aceea a dulapului, pentru a permite aranjarea fără 
demontare. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile..
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Contrapanou inclus
Î L A î l a Nr. articol

1800 500 500 1694 394 459 MCS18055R5
1800 600 400 1694 494 359 MCS18064R5
1800 600 500 1694 494 459 MCS18065R5
1800 600 600 1694 494 559 MCS18066R5
1800 800 400 1694 694 359 MCS18084R5
1800 800 500 1694 694 459 MCS18085R5
1800 800 600 1694 694 559 MCS18086R5
1800 1000 400 1694 894 359 MCS18104R5
1800 1000 500 1694 894 459 MCS18105R5
1800 1000 600 1694 894 559 MCS18106R5
2000 500 500 1894 394 459 MCS20055R5
2000 600 400 1894 494 359 MCS20064R5
2000 600 500 1894 494 459 MCS20065R5
2000 600 600 1894 494 559 MCS20066R5
2000 600 800 1894 494 759 MCS20068R5
2000 800 400 1894 694 359 MCS20084R5
2000 800 500 1894 694 459 MCS20085R5
2000 800 600 1894 694 559 MCS20086R5
2000 800 800 1894 694 759 MCS20088R5
2000 1000 400 1894 894 359 MCS20104R5
2000 1000 500 1894 894 459 MCS20105R5
2000 1000 600 1894 894 559 MCS20106R5
2000 1000 800 1894 894 759 MCS20108R5
2200 600 600 2094 494 559 MCS22066R5
2200 600 800 2094 494 759 MCS22068R5
2200 800 600 2094 694 559 MCS22086R5
2200 800 800 2094 694 759 MCS22088R5

Dulap pentru cabluri: fără contrapanou, plăci intrare cabluri și profil pentru ușă
Î L A Nr. articol

1800 400 400 MCS18044R5
1800 400 500 MCS18045R5
1800 400 600 MCS18046R5
2000 400 400 MCS20044R5
2000 400 500 MCS20045R5
2000 400 600 MCS20046R5
2000 400 800 MCS20048R5
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Fără contrapanou
Î L A Nr. articol

1800 500 500 MCS18055PER5
1800 600 400 MCS18064PER5
1800 600 500 MCS18065PER5
1800 600 600 MCS18066PER5
1800 800 400 MCS18084PER5
1800 800 500 MCS18085PER5
1800 800 600 MCS18086PER5
1800 1000 400 MCS18104PER5
1800 1000 500 MCS18105PER5
1800 1000 600 MCS18106PER5
2000 500 500 MCS20055PER5
2000 600 400 MCS20064PER5
2000 600 500 MCS20065PER5
2000 600 600 MCS20066PER5
2000 600 800 MCS20068PER5
2000 800 400 MCS20084PER5
2000 800 500 MCS20085PER5
2000 800 600 MCS20086PER5
2000 800 800 MCS20088PER5
2000 1000 400 MCS20104PER5
2000 1000 500 MCS20105PER5
2000 1000 600 MCS20106PER5
2000 1000 800 MCS20108PER5
2200 600 600 MCS22066PER5
2200 600 800 MCS22068PER5
2200 800 600 MCS22086PER5
2200 800 800 MCS22088PER5

 




