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IP 55 | TYPE 12 | IK 10  

Skåpen i det kombinerbara golvskåpssortimentet MCS i 
stålplåt med enkeldörr har skyddsgraden IP 55 och är en 
lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Skåpet 
lämpar sig för många olika användningsområden. Risken 
för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats 
då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet .

Material: Ram: 1.5 mm stålplåt. Dörr: 2 mm stålplåt. Bakstycke, 
tak- och gavelplåt: 1.5 mm stålplåt, Montageplåt: 3 mm 
galvaniserat stål. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserat stål.

Ram: Helsvetsad rullprofilerad öppen profil med 25 mm 
hålbild enligt DIN 43660. Med integrerad yttre hålbild.

Dörr: Monterad med fyra gångjärn som tillåter vänster 
eller höger hängning. 25 mm hålmönster.

Bakstycke: Fäst med M6 Torx-skruv. Standardtillbehör 
tillgängligt för montering av bakre dörr.

Gavelplåt: Tillhandahålls som tillbehör.

Takplåt: Demonterbar.

Lås: 4-punkts spanjolett-låssystem. Tar inte upp värdefullt skåputrymme. 
Lås DIN 3 mm. Kan ersättas med andra låsinsatser, lyfthandtag.

Bottenplåt: Innehåller tre eller fyra (D>600) bottenplåtar.

Montageplåt: Dubbelsidig och glider in i possition, justerbar i djup om 25 
mm tillsammans med MPD02. Montageplåten levereras utanpå skåpet.

Jordning: Alla paneler är jordade i montagepunkterna 
och utrustade med separat jordningsbult.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10

Erforderliga tillbehör: Standardskåpet levereras redo för kombinering 
med andra MCS skåp. För ett enskilt skåp addera gavel SPM.

Leverans: Ram med dörr, ryggplåt, takplåt, bottenplåtar, montageplåt 
(ej inkluderad i PER5-version) och dörram. För 400 mm breda 
kapslingar ingår inte montageplåt, bottenplåt och förstärkningsram. 
För 2200 mm höga skåp inkluderas två CMB-profiler, monterade i 
djupled. I leveransen ingår även jordningsbultar. Levereras på en pall 
med samma bredd som skåpet, vilket gör att den passar in utan att 
behöva plockas bort. Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart.
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Exklusive montageplåt  
H B D Artikelnummer

1800 500 500 MCS18055PER5
1800 600 400 MCS18064PER5
1800 600 500 MCS18065PER5
1800 600 600 MCS18066PER5
1800 800 400 MCS18084PER5
1800 800 500 MCS18085PER5
1800 800 600 MCS18086PER5
1800 1000 400 MCS18104PER5
1800 1000 500 MCS18105PER5
1800 1000 600 MCS18106PER5
2000 500 500 MCS20055PER5
2000 600 400 MCS20064PER5
2000 600 500 MCS20065PER5
2000 600 600 MCS20066PER5
2000 600 800 MCS20068PER5
2000 800 400 MCS20084PER5
2000 800 500 MCS20085PER5
2000 800 600 MCS20086PER5
2000 800 800 MCS20088PER5
2000 1000 400 MCS20104PER5
2000 1000 500 MCS20105PER5
2000 1000 600 MCS20106PER5
2000 1000 800 MCS20108PER5
2200 600 600 MCS22066PER5
2200 600 800 MCS22068PER5
2200 800 600 MCS22086PER5
2200 800 800 MCS22088PER5

Inklusive montageplåt  
H B D h b d Artikelnummer

1800 500 500 1694 394 459 MCS18055R5
1800 600 400 1694 494 359 MCS18064R5
1800 600 500 1694 494 459 MCS18065R5
1800 600 600 1694 494 559 MCS18066R5
1800 800 400 1694 694 359 MCS18084R5
1800 800 500 1694 694 459 MCS18085R5
1800 800 600 1694 694 559 MCS18086R5
1800 1000 400 1694 894 359 MCS18104R5
1800 1000 500 1694 894 459 MCS18105R5
1800 1000 600 1694 894 559 MCS18106R5
2000 500 500 1894 394 459 MCS20055R5
2000 600 400 1894 494 359 MCS20064R5
2000 600 500 1894 494 459 MCS20065R5
2000 600 600 1894 494 559 MCS20066R5
2000 600 800 1894 494 759 MCS20068R5
2000 800 400 1894 694 359 MCS20084R5
2000 800 500 1894 694 459 MCS20085R5
2000 800 600 1894 694 559 MCS20086R5
2000 800 800 1894 694 759 MCS20088R5
2000 1000 400 1894 894 359 MCS20104R5
2000 1000 500 1894 894 459 MCS20105R5
2000 1000 600 1894 894 559 MCS20106R5
2000 1000 800 1894 894 759 MCS20108R5
2200 600 600 2094 494 559 MCS22066R5
2200 600 800 2094 494 759 MCS22068R5
2200 800 600 2094 694 559 MCS22086R5
2200 800 800 2094 694 759 MCS22088R5
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Kabelskåp: utan montageplåt, bottenplåtar och dörrprofil
H B D Artikelnummer

1800 400 400 MCS18044R5
1800 400 500 MCS18045R5
1800 400 600 MCS18046R5
2000 400 400 MCS20044R5
2000 400 500 MCS20045R5
2000 400 600 MCS20046R5
2000 400 800 MCS20048R5

 




