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IP 54 | TYPE 12 | IK 10  

Serien af gulvmonterede galvaniseret stål-skabe og 
med en enkelt dør, MCSE, findes som hyldevare i mange 
forskellige størrelser. Den er konstrueret til at overholde 
EMC-krav. Der skabes en fremragende faradayeffekt, 
da der sikres elektrisk ledningsevne mellem skabets 
kabinet og dør. Risikoen for komponentfejl, og dermed 
unødig nedetid, elimineres, da elektromagnetisk 
interferens undgås, og vand og støv forhindres i at 
komme ind i skabet. Denne serie af skabe er velegnet til 
formål, hvor EMC er påkrævet.

Materiale: Ramme: 1.5 mm / 1.75 mm forzinket stål. 
Dør: 2 mm forzinket stål. Bag-, top- og sidepaneler: 1.5 
mm forzinket stål. Montageplade: 3 mm galvaniseret 
stål. Bundplader: 1 mm galvaniseret stål.

Ramme: Fuldsvejst, omvendte åbne profiler med 25 mm hulmønster 
i henhold til DIN 43660. Inklusive integreret eksternt hulmønster.

Dør: Med fire hængsler til åbning i venstre eller højre side. 
Inklusiv dørramme med 25 mm hulmønster. Forsegling 
opnås ved en ledende EMC-pakning af polyurethan.

Bagpanel: Udstyret med M6 torxskruer. 
Standardfaciliteter til bagdørsmontering.

Sidepaneler: Leveres som tilbehør.

Toppanel: Aftagelig.

Lås: 4-punkts espagnoletlåsesystem. Påvirker ikke pladsen på 
skabets inderside. Standard dobbelt-bit 3 mm lås. Standard indsatse, 
cylindere, løftehåndtag og T-håndtag kan fås som tilbehør.

Montageplade: Dobbelt ombukket og glider nemt i possition. 
Justerbar i dybden i trin på 25 mm med MPD02 tilbehøret. 
Monteringsplade er vedhæftet på ydersiden af emballagen.

Bundplader: Består af tre stykker. For 800 mm dyb 4 stk.

Jordforbindelse: Alle paneler er jordet gennem deres 
montering og udstyret med separat jordbolt.

Overfladebehandling: Strukturpulvermaling RAL 7035 kun på ydersiden.

Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 54 | TYPE 12 | IK 10.

Levering inkluderer: Ramme med monteret dør, bagpanel, toppanel, 
bundplader, monteringsplade og dørramme. Levering omfatter også 
jordingsbolte og EMI ledende kombinationspakning. Leveres på palle 
i bredde identisk med skabet, så skabene kan kombineres uden at 
fjerne dem fra pallerne. Alt emballeringsmateriale kan genbruges.

Bemærk: Fås også i rustfrit stål (CSSE).
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H B D h b d Artikelnr.

2000 800 600 1894 694 559 MCSE20086R5
2000 800 800 1894 694 759 MCSE20088R5

 Alle MCS Standard størrelser er tilgængelige som en EMC version og leveres på forespørgsel, inklusive special dimensioner. For EMC sidepaneler, se SPME.
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