MCSE

Golvskap, enkeldorr

Skapen i golvskapssortimentet MCSE i galvaniserad
stalplat med enkeldorr &r en lagerford 16sning som

finns i flera olika storlekar. Den har tagits fram for att
uppfylla EMC-kraven. En utmarkt Faraday-effekt skapas,
eftersom elektrisk ledningsférmaga mellan skapstomme
och dorr garanteras. Risken for komponentfel

och onddiga driftstopp har eliminerats da inga
elektromagnetiska storningar sker och vatten och damm
inte kan trénga in i skapet. Skapsortimentet lampar sig
for alla anvdandningsomraden dar EMC kravs .

Material: Ram: 1.5 mm / 1.75 mm forzinkad stalplat. Dorr: 2
mm forzinkad stalplat. Bakstycke, tak samt gavelplatar: 1.5
mm forzinkad stalplat. Monteringsplat: 3 mm galvaniserad
stalplat. Bottenplatar: 1 mm galvaniserad stalplat.

Ram: Helsvetsad rullprofilerad 6ppen profil med 25 mm
halbild enligt DIN 43660. Med integrerad yttre halbild.

Dorr: Monterad med fyra gangjarn som tillater
vanster eller hdger hangning. 25 mm halmonster.
Tatning genom ledande PUR EMC packning.

Bakstycke: Fast med M6 torx-skruvar. Mojlighet
att montera bakre dorr som standard.

Gavelplat: Tillhandahalls som tillbehor.

IP54|TYPE12[IK10 Takplat: Demonterbar.

c E UK [H[ Las: 4-punkts spanjolettlasning. Tar inte upp vardefullt
cA skaputrymme. Standard Ias DIN 3 mm pinne. Utbytbart till

standardinsatser eller Euro-cylinder, T- eller vridhandtag.

Montageplat: Dubbelt kantbockad. Flyttbar i djupled
stegvis om 25 mm. Levereras pa skapets utsida.

Bottenplat: Bestar av 3 st delar. Fran 800 mm djup, 4 st delar.

Jordning: Alla paneler ar jordade via sitt montage
och utrustade med separat jordningsbult.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med
strukturerad yta, endast pa utsida.

Kapslingsklass: | overensstammelse med IP 54 | TYPE 12 | IK 10.

Leverans: Ramverk med monterad dorr, bakstycke, takplat,
bottenpldtar, montageplat samt montageram i dorr. Leverans
innefattar jordningsbultar och ledande EMC/IP packning.
Levereras pa lastpall med samma bredd som sképet, vilket
medger sammanbyggnad pa pall. All férpackningsmaterial &r
&tervinningsbart. * Aven tillganglig i rostfritt stal (CSSE).

OBS: Bottenplatar, montageplat samt montageram i dorr &r inte
standard i 400 mm breda skap. * Aven tillganglig i rostfritt stal (CSSE).
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H B D h b d Artikelnummer
2000 800 600 1894 694 559 MCSE20086R5
2000 800 800 1894 694 759 MCSE20088R5

Samtliga skap tillgdngliga pa forfragan, dven andra dimensioner. For EMC gavelplat, se SPME.
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