MCSS-0G =T
Ol und Gas, kombinierbare Version aus Edelstahl, eintiriger Schrank ﬂ\/eﬂt

IP66 | TYPE4X, 121K 10
c€ Eul:@“

Die MCSS-0G-Baureihe von anreihbaren
Schaltschranken aus Edelstahl 316L mit einer Tiir und
mit Schutzart IP 66 ist in den Plattenstarken 2 mm

oder 2.5 mm sowie in unterschiedlichen GroRen

und Konfigurationen gebrauchsfertig erhaltlich. Das
Risiko des Ausfalls von Komponenten und damit
einhergehende unnétige Ausfallzeiten werden
vermieden, da Wasser und Staub nicht in das Gehause
eindringen konnen. Diese Schaltschrank-Baureihe eignet
sich, je nach Ausfiihrung, fiir nahezu jede Umgebung.

Material: AISI 316L vorgeschliffener Edelstahl. Rahmen: 1,5 mm.
Tar: 2 mm oder 2,5 mm. Rickwand, Dach und Bodenplatte: 2 mm
oder 2,5 mm. Montageplatte: 3 mm galvanisierter Stahl.

Rahmen: Nahtgeschweillte, umgekehrte, offene
Profile mit 25-mm-Lochbild nach DIN 43660.

Tiir: Montiert mit vier Scharnieren, sodass ein Offnen nach links oder
rechts moglich ist. Einschliellich Tirrahmen mit 25-mm-Lochbild.

Rear: Rickwand befestigt mit M6-Torxschrauben.
Ruckwartige Tur statt Rtickwand.

Seitenwande: Als Zubehorteil erhaltlich.
Dachblech: Abnehmbar.

SchlieBung: Drehstangenverschluss-System mit
Schnappern aus AISI 316L und zusatzliche Schlosser oben
und unten fur Schranke mit einer Breite von 1000 mm.
Schwenkhebelgriff SS 316L mit Halbzylinder EK 333.

Bodenbleche: Einteilige Bodenplatte mit aufgespritzter PU-Dichtung fir
maximale Abdichtung oder zwei Teile fiir Variante mit rickwartiger Tur.

Montageplatte: Doppelt gekantet und gleitet in Position. Mit dem
MPDO02-Zubehdr in 25 mm-Schritten in der Tiefe anpassbar. Die
Montageplatte ist im Lieferumfang enthalten und befindet sich
aulerhalb der Schrankverpackung. Bei Schranken mit riickwartigen
Turen sind zwei Montageplatten mit MPBBO6 aneinander montiert.

Erdung: Alle Wande sind Uber ihre Befestigungen geerdet
und mit einem separaten Erdungsbolzen ausgestattet.

Oberflache: 240 s vorgeschliffener Edelstahl (0,5 um Durchschnitt).

Schutzart: Entspricht IP 66 | TYPE 4X,12 | IK 10
bei Verwendung mit SPMSXXXXOG.

Zertifikate: CE

Montagemaoglichkeiten: Standardlieferung fiir kombinierte Installation.
Fir eine alleinstehende Installation fligen Sie Seitenwande hinzu.

Lieferumfang: Rahmen mit befestigter Tur, Riickwand, Dachblech,
Bodenplatte, Montageplatte und Turrahmen. Erdungsbolzen sind

im Lieferumfang enthalten. Wird auf einer Palette geliefert, die die
gleiche Breite wie der Schrank hat, um ein problemloses Anreihen zu
ermoglichen. Das gesamte Verpackungsmaterial ist recycelbar.
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H B T Thickness GRWE Artikelnr.

Mit Montageplatte 2000 800 400 2 mm 1402 MCSS200840G20
Mit Montageplatte 2000 800 600 2 mm 1465 MCSS200860G20
Ohne Montageplatte 2000 800 400 2mm 1031 MCSS20084PEOG20
Ohne Montageplatte 2000 800 600 2 mm 1093 MCSS20086PE0G20
Mit Montageplatte 2000 800 400 2.5 mm 156,1 MCSS200840G25
Mit Montageplatte 2000 800 600 2.5mm 163,7 MCSS200860G25
Ohne Montageplatte 2000 800 400 2.5 mm 1189 MCSS20084PE0G25
Ohne Montageplatte 2000 800 600 2.5mm 126,5 MCSS20086PE0G25

With mounting plate 2000 800 600 2 mm 1912 MCSS20086RD20
and rear door
With mounting plate 2000 800 800 2 mm 1976 MCSS20088RD20
and rear door
With mounting plate 2000 800 1000 2 mm 204 MCSS200810RD20
and rear door
With mounting plate 2000 1000 800 2 mm 2381 MCSS20108RD20
and rear door
Without mounting
plate and with rear 2000 800 600 2 mm 17,1 MCSS20086PERD20
door
Without mounting
plate and with rear 2000 800 800 2 mm 1234 MCSS20088PERD20
door
Without mounting
plate and with rear 2000 800 1000 2 mm 1298 MCSS200810PRD20
door
Without mounting
plate and with rear 2000 1000 800 2 mm 1448 MCSS20108PERD20
door
With mounting plate 2000 800 600 2.5mm 2085 MCSS20086RD25
and rear door
With mounting plate 2000 800 800 25mm 216,1 MCSS20088RD25
and rear door
With mounting plate
2000 800 1000 2.5mm 22365 MCSS200810RD25
and rear door
W'“;n”;orgg:'ggfr'ate 2000 1000 800 2.5mm 2612 MCSS20108RD25
With mounting plate
[ mounting b 2000 1000 1000 2.5mm 2705 MCSS201010RD25
Without mounting
plate and with rear 2000 800 600 2.5mm 1343 MCSS20086PERD25
door
Without mounting
plate and with rear 2000 800 800 2.5 mm 141,85 MCSS20088PERD25
door
Without mounting
plate and with rear 2000 800 1000 2.5mm 1495 MCSS200810PRD25
door
Without mounting
plate and with rear 2000 1000 800 2.5 mm 167,9 MCSS20108PERD25
door
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