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A gama de armarios combinaveis de instalacao no

solo e de porta unica em ago inoxidavel 316L, MCSS-
O0G, com um grau de protecao IP 66 esta disponivel

no mercado de produtos prontos a utilizar com uma
espessura de painel de 2 ou 2.5 mm e em configuragdes
e tamanhos diferentes. O risco de falha de componentes
e, consequentemente, o tempo de inatividade
desnecessario sao eliminados, uma vez que a dgua

e a poeira sao impedidas de entrar no armario. Esta
gama de armarios adequa-se a maioria dos ambientes,
consoante o grau.

Material: Ago inoxidavel pré-granulado AISI 316L. Estrutura: 1,5
mm. Porta: 2 ou 2,5 mm. Placa inferior, superior e traseira: 2 ou
2,5 mm. Placa de montagem: Ago galvanizado de 3 mm.

Estrutura: Perfis abertos invertidos de jungdes soldadas com um padréo
de orificios de 25 mm em conformidade com a norma DIN 43660.

Porta: Montado com quatro dobradigas que permitem a
abertura para a esquerda e para a direita. Inclui estrutura
da porta com padréo de orificios de 25 mm.

Rear: Painel traseiro instalado pelo parafuso Torx
M®6. Porta traseira em vez de painel traseiro.

Painéis laterais: Fornecido como um acessorio.
Painel de tecto: Amovivel.

Fechadura: Sistema de bloqueio por varetas com fixador

de fechadura feito em AISI 316L e fechaduras adicionais de
partes superior e inferior para armarios com L=1000 mm. Pega
giratéria SS 316L com chave de meio canhao EK 333.

Placas inferiores: Uma placa inferior Unica com junta
de poliuretano para garantir uma vedagdo maxima ou
duas pegas para a versdo de porta traseira.

Platinas montagem: Com dobras duplas, desliza até a respetiva
posigéo. Ajustavel em profundidade em incrementos de 25 mm
com o acessorio MPD02. A placa de montagem é fornecida

em conjunto, no exterior da embalagem do armadrio. Para
armarios com portas traseiras, duas placas de montagem

com as partes posteriores encostadas com MPBBO06.

Terras: Os painéis sao ligados a terra através dos respetivos elementos
de fixagado e estdo equipados com um perno de ligagdo a terra separado.

Acabamento: Aco inoxidavel pré-granulado
de 240s (média de 0,5 micrones).

Protec¢do: Em conformidade com a norma IP 66 | TIPO
4X,12 | IK 10 se utilizados com SPMSXXXXOG.

Aprovagoes: CE

Requisitos de montagem: De série, pronto para instalagdo combinada.
Para instalagdo de armarios isolados, adicione painéis laterais.

Fornecimento: Estrutura equipada com porta, painel traseiro,
painel do teto, placa inferior, placa de montagem e estrutura

da porta. A entrega inclui ainda parafusos de ligagéo a terra. O
fornecimento € feito numa palete com uma largura idéntica a
do armario para permitir uma acomodagao sem desmontagem.
Todos os materiais da embalagem séo reciclaveis.
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A L P Thickness GRWE Ref.

Com platina de
montagem
Com platina de
montagem
Sem platina de
montagem
Sem platina de
montagem
Com platina de
montagem
Com platina de
montagem
Sem platina de
montagem
Sem platina de
montagem

With mounting plate
and rear door

2000 800 400 2mm 140,2 MCSS200840G20

2000 800 600 2mm 146,5 MCSS200860G20

2000 800 400 2mm 1031 MCSS20084PEOG20

2000 800 600 2mm 109,3 MCSS20086PEOG20

2000 800 400 2.5mm 156,1 MCSS200840G25

2000 800 600 2.5mm 163,7 MCSS200860G25

2000 800 400 2.5mm 1189 MCSS20084PEOG25

2000 800 600 2.5mm 126,5 MCSS20086PEOG25

2000 800 600 2mm 191,2 MCSS20086RD20

With mounting plate
and rear door

With mounting plate
and rear door

2000 800 800 2mm 197,6 MCSS20088RD20

2000 800 1000 2mm 204 MCSS200810RD20

With mounting plate
and rear door

Without mounting
plate and with rear 2000 800 600 2 mm 117, MCSS20086PERD20
door

2000 1000 800 2mm 238,1 MCSS20108RD20

Without mounting
plate and with rear 2000 800 800 2mm 1234 MCSS20088PERD20
door

Without mounting
plate and with rear 2000 800 1000 2 mm 1298 MCSS200810PRD20
door

Without mounting
plate and with rear 2000 1000 800 2mm 1448 MCSS20108PERD20
door

With mounting plate
and rear door

2000 800 600 2.5mm 208,5 MCSS20086RD25

With mounting plate
and rear door

With mounting plate
and rear door

2000 800 800 2.5mm 2161 MCSS20088RD25

2000 800 1000 2.5mm 223,65 MCSS200810RD25

With mounting plate
and rear door

With mounting plate
and rear door

2000 1000 800 2.5mm 2612 MCSS20108RD25

2000 1000 1000 2.5mm 270,5 MCSS201010RD25

Without mounting
plate and with rear 2000 800 600 2.5mm 1343 MCSS20086PERD25
door

Without mounting
plate and with rear 2000 800 800 2.5mm 141,85 MCSS20088PERD25
door

Without mounting
plate and with rear 2000 800 1000 2.5mm 149,5 MCSS200810PRD25
door

Without mounting
plate and with rear 2000 1000 800 2.5mm 1679 MCSS20108PERD25
door
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