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industria petrolului si a gazelor
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Gama de dulapuri industriale combinabile din otel
inoxidabil 316L cu o singura usa, MCSS-0G, cu clasa

de protectie IP 66, contine produse de stoc disponibile

in diferite configuratii si dimensiuni, cu o grosime

a panoului de 2 sau 2.5 mm. Riscul de defectare a
componentelor si, cu acesta, perioadele inutile de
nefunctionare sunt eliminate, deoarece apa si praful sunt
impiedicate sa intre in cofret. Aceasta gama de dulapuri
este adecvata pentru aproape orice mediu dependent de
clasa de protectie.

Material: Otel inoxidabil cu granularitate AISI 316L Cadru: 1.5 mm.
Usa: 2 sau 2.5 mm. Placa posterioara, superioara si inferioara:
2 sau 2.5 mm. Placa de montare: otel galvanizat de 3 mm.

Cadru: Profiluri inversate sudate in linie, cu model
de orificii de 25 mm, conform DIN 43660.

Usa: Montat cu patru balamale care permit deschiderea spre stanga
sau spre dreapta. Include cadru de usa cu model de orificii de 25 mm.

Rear: Panou posterior montat cu suruburi torx Mé.
Usa posterioara in loc de panou posterior.

Panouri laterale: Furnizata ca accesoriu.
Panou superior: Detasabild.

Incuietoare: Sistem de inchidere de tip espanioleta cu
dispozitiv de prindere broasca din AISI 316L si incuietori
suplimentare la partea superioara si inferioara pentru dulapuri
industriale si cofrete cu latimea de 1000 mm. Maner pivotant
SS 316L cu cheie EK 333 cu profil semicilindric.

Placi inferioare: O placd de baza dintr-o bucata cu garniturd
din poliuretan injectat pentru a asigura etansare maxima sau
din doud bucati pentru versiunea cu usa posterioara.

Contrapanou: Dublu pliata si gliseaza in pozitie. Adancime reglabild in
trepte de 25 mm cu accesoriul MPDO02. Placa de montare se livreaza
atasata pe exteriorul ambalajului dulapului. Pentru dulapurile cu usi
posterioare, doua placi de montare fixate spate in spate cu MPBBO06.

Impamantare: Toate panourile sunt legate la masa prin intermediul
garniturilor si sunt prevazute cu contact separat de legare la masa.

Finisaj: Otel inoxidabil cu granularitate 240s (0.5 microni in medie).

Protectie: Conformcu IP 66| TIP 4X,12 | IK
10. daca se utilizeazd cu SPMSXXXXOG.

Aprobari: Omologat CE

Cerinte montaj: Livrare standard, pregétita pentru instalare
combinata. Pentru instalatii independente, addugati panouri laterale.

Livrare: Cadru cu usa montata, panou posterior, panou superior,
placa de bazd, placa de montare si cadru de usa. Livrarea include,
de asemenea, bolturi de impamantare. Livrat pe un palet cu latime
identica cu aceea a dulapului, pentru a permite asocierea fara
inlaturare. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.
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| L A Thickness GRWE Nr. articol
Contrapanou inclus 2000 800 400 2 mm 140,2 MCSS200840G20
Contrapanou inclus 2000 800 600 2mm 146,5 MCSS200860G20
Fara contrapanou 2000 800 400 2mm 1031 MCSS20084PEOG20
Fara contrapanou 2000 800 600 2mm 109,3 MCSS20086PEOG20
Contrapanou inclus 2000 800 400 2.5mm 156,1 MCSS200840G25
Contrapanou inclus 2000 800 600 2.5 mm 163,7 MCSS200860G25
Fara contrapanou 2000 800 400 2.5mm 1189 MCSS20084PEOG25
Fara contrapanou 2000 800 600 2.5 mm 126,5 MCSS20086PEOG25
With mounting plate 2000 800 600 2 mm 1912 MCSS20086RD20
and rear door
With mounting plate 2000 800 800 2 mm 1976 MCSS20088RD20
and rear door
With mounting plate 2000 800 1000 2 mm 204 MCSS200810RD20
and rear door
With mounting plate 2000 1000 800 2 mm 2381 MCSS20108RD20
and rear door
Without mounting
plate and with rear 2000 800 600 2mm 1171 MCSS20086PERD20
door
Without mounting
plate and with rear 2000 800 800 2mm 1234 MCSS20088PERD20
door
Without mounting
plate and with rear 2000 800 1000 2mm 129,8 MCSS200810PRD20
door
Without mounting
plate and with rear 2000 1000 800 2mm 144,8 MCSS20108PERD20
door
With mounting plate 2000 800 600 2.5mm 2085 MCSS20086RD25
and rear door
With mounting plate 2000 800 800 25mm 216,1 MCSS20088RD25
and rear door
With mounting plate 2000 800 1000 2.5mm 22365 MCSS200810RD25
and rear door
With mounting plate 2000 1000 800 25mm 2612 MCSS20108RD25
and rear door
With mounting plate
2000 1000 1000 2.5 mm 270,5 MCSS201010RD25
and rear door
Without mounting
plate and with rear 2000 800 600 2.5 mm 1343 MCSS20086PERD25
door
Without mounting
plate and with rear 2000 800 800 2.5mm 141,85 MCSS20088PERD25
door
Without mounting
plate and with rear 2000 800 1000 2.5 mm 149,5 MCSS200810PRD25
door
Without mounting
plate and with rear 2000 1000 800 2.5mm 1679 MCSS20108PERD25
door

nVent HOFFMAN | 3/ 5



MCSS-0G =<
Dulap cu o usa, versiunea combinabila din otel inoxidabil, pentru ﬂ\/eﬂt

industria petrolului si a gazelor

nVent HOFFMAN | 4/ 5






