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IP 66, 67 | IK 07/08  

Gama de casete cu borne din poliester MGRP, cu grad de 
protecţie IP 66, 67, conţine produse de stoc disponibile 
în numeroase dimensiuni diferite.  Gama MGRP este 
bine adaptată pentru mediile de interior şi exterior, 
datorită rezistenţei sale ridicate la coroziune, fiind şi 
rezistentă la radiaţiile UV. Apa şi praful sunt împiedicate 
să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul 
de defectare a componentelor şi, cu aceasta, perioadele 
inutile de nefuncţionare.

Descriere: Cutie din poliester. Adecvată pentru utilizare în 
exterior, rezistentă la radiaţiile UV conform UL746 C.

Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.

Garnitură: Livrat standard cu garnitură poliuretan. Garnituri 
silicon, neopren și EPDM disponibile la cerere.

Temperatură de rezistență: -40 °C până la +100 °C cu garnitură 
poliuretan standard. -60 °C până la +130 °C cu garnitură silicon. -35 °C to 
+100 °C cu garnitură EPDM. -30 °C până la +80 °C cu garnitură neopren.

Inflamabilitate: UL94 V-0.

Protecție: IP 66, 67 | IK 08, 07 pentru MGRP08080xGE.

Finisaj: RAL 7000.

Aprobări: CE, GOST. Pentru cULus_UL Listed 
contactaţi departamentul de vânzări.

Livrare: Carcasă, capac şi şuruburi capac. 
Şuruburi capac din oţel inoxidabil.

Notă: Contrapanoul, GMP şi balamalele, HHI sunt disponibile separat.
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Î L A Greutatea (kg) Grosime carcasă Grosime capac Număr de şuruburi 
capac Nr. articol

75 80 55 0.25 3.5 4 4 MGRP080806GE
75 80 75 0.30 3.5 4 4 MGRP080808GE
75 110 55 0.30 3.5 4 4 MGRP081106GE
75 110 75 0.35 3.5 4 4 MGRP081108GE
75 160 55 0.40 3.5 4 4 MGRP081606GE
75 160 75 0.50 3.5 4 4 MGRP081608GE
75 190 55 0.45 3.5 4 4 MGRP081906GE
75 190 75 0.55 3.5 4 4 MGRP081908GE

120 122 90 0.75 4.5 5 4 MGRP121209GE
120 220 90 1.10 4.5 4 4 MGRP122209GE
160 160 90 1.30 6 5 4 MGRP161609GE
160 260 90 1.85 6 5 4 MGRP162609GE
160 360 90 2.30 6 5 4 MGRP163609GE
160 560 90 3.35 6 5 6 MGRP165609GE
250 255 120 2.80 6 5 4 MGRP252612GE
250 400 120 4.00 6 5 4 MGRP254012GE
405 400 120 5.25 6 5 4 MGRP414012GE
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