MKD

Armario compacto, porta dupla

IP55|TYPE12[IK10

cees @ HI

A gama de armarios compactos, de porta dupla e de
instalagao no solo em ago macio, MKD, é ideal para
instalagao em espacos reduzidos onde uma porta unica,
quando aberta, ocuparia demasiado espago na area a
frente do armario. A capacidade de carga das portas
também aumenta se for dividida por duas portas. Com
um grau de protegao IP 55, os componentes no interior
do armario estdao bem protegidos, o que torna esta gama
ideal para diversas aplicagdes diferentes.

Material: Armario: chapa de ago pintada de 1.35 mm. Painéis
posteriores e tecto: chapa de ago pintada de 1.5 mm. Portas: Chapa de
aco pintada de 2 mm. Platina de montagem: Chapa de ago galvanizada
de 3 mm. Tampas inferiores: chapa de ago galvanizada de T mm.

Estrutura: Dobrado em 4 e soldado electricamente e com duplo padréao
de furagdo permitindo o ajuste em profundidade da placa de montagem.

Portas: Montada sobre a estrutura com quatro dobradigas.
Inclui reforgo da porta com padrao de furos a 25 mm.

As portas nao se podem inverter. A porta com fechadura
do lado esquerdo, ha que pedir portas separadas.

Painel posterior: Fixado com parafusos Torx Mé. Possibilidade
de montagem de uma porta traseira standard. Painéis posteriores
separados nos armarios com 1600 mm de largura.

Painel de tecto: Desmontavel.

Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixagao na porta
principal e fecho em 2 pondos na porta "escrava'. Fechadura DIN
de 3 mm standard. Insertos, cilindros, manipulos de elevagéo e
manipulo em T standard estao disponiveis como acessorios.

Placas inferiores: Composto por trés pecgas.

Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustavel em profundidade
em passos de 25 mm com o acessorio MPD02. A placa de montagem
é fornecida fixada no exterior da embalagem do armario.

Terras: Todos 0s painéis séo ligados a terra através dos seus
acessorios e equipados com uma tomada de terra separada.

Acabamento: Pintura electrostéatica a po em
RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecgdo: Corresponde a IP 55| TYPE 12 | IK 10.

Fornecimento: Armario com portas montadas, painel traseiro,

painel superior, painéis inferiores, placa de montagem (excepto

na verséo PE) e reforgo interior na porta. O fornecimento também
inclui pernos de ligagéo a terra. Fornecido sobre uma palete de com
dimensdes idénticas a do armario para permitir a sua montagem sem
necessidade de remover o armario. Embalagem totalmente reciclavel.
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Com platina de montagem

A L P a | p Ref.
1200 1200 400 1094 1094 359 MKD12124R5
1400 1000 300 1294 894 259 MKD14103R5
1400 1000 400 1294 894 359 MKD14104R5
1400 1200 300 1294 1094 259 MKD14123R5
1400 1200 400 1294 1094 359 MKD14124R5
1600 1200 400 1494 1094 359 MKD16124R5
1600 1200 500 1494 1094 459 MKD16125R5
1800 1200 400 1694 1094 359 MKD18124R5
1800 1200 500 1694 1094 459 MKD18125R5
1800 1600 400 1694 1494 359 MKD18164R5
1800 1600 500 1694 1494 459 MKD18165R5
2000 1200 400 1894 1094 359 MKD20124R5
2000 1200 500 1894 1094 459 MKD20125R5
2000 1600 400 1894 1494 359 MKD20164R5
2000 1600 500 1894 1494 459 MKD20165R5

Sem platina de montagem

A L P Ref.
1200 1200 400 MKD12124PERS
1400 1000 300 MKD14103PERS
1400 1000 400 MKD14104PERS
1400 1200 300 MKD14123PERS
1400 1200 400 MKD14124PERS
1600 1200 400 MKD16124PERS
1600 1200 500 MKD16125PERS
1800 1200 400 MKD18124PERS
1800 1200 500 MKD18125PERS
1800 1600 400 MKD18164PERS
1800 1600 500 MKD18165PERS
2000 1200 400 MKD20124PERS
2000 1200 500 MKD20125PERS
2000 1600 400 MKD20164PERS
2000 1600 500 MKD20165PERS

Para ter mais opg¢des de cablagem, adicionar rodapés PF e PCP.
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