MKD

Versiunea compacta, usa dubla

IP55|TYPE12[IK10
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Dulapurile industriale compacte din otel cu continut
redus de carbon cu usa dubla din gama MKD sunt ideale
pentru instalare in spatii limitate, unde deschiderea unei
usi simple ar ocupa prea mult spatiu in fata dulapului.
Capacitatea portanta a usilor creste, de asemenea,
deoarece se imparte la doua usi. Cu un grad de protectie
IP 55, componentele din interiorul dulapului sunt bine
protejate si fac ca acesta sa fie bine adecvat pentru
numeroase aplicatii diferite.

Material: Corpul dulapului: otel vopsit de 1.35 mm. Panoul posterior si
superior: otel vopsit de 1.5 mm. Usa: otel vopsit de 2 mm. Contrapanou:
otel zincat de 3 mm. Placi inferioare: otel zincat de 1 mm.

Corp: Cadru din tabla pliata de patru ori si sudata pe
margini. Tipar de orificii pe doud randuri integrat.

Usi: Montate cu patru balamale. Inclusiv cadru de usa cu tipar de
orificii de 25 mm. Usile standard nu pot fi montate reversibil. Pentru
inchidere pe partea stanga, usile trebuie comandate separat.

Panou posterior: Fixat cu suruburi Torx M6. Optiuni standard
pentru montarea unei usi posterioare. La dulapurile cu latimea
de 1600 mm, panourile posterioare sunt divizate.

Panou superior: Demontabil.

incuietoare: Sistem de inchidere espagnolette in 4 puncte pentru
usa principala si in doua puncte pentru usa secundara. Insert
standard dublu-bit de 3 mm. Inserturile standard, cilindrice,
manerele pivotante si manerele T sunt disponibile ca accesorii.

Placi inferioare: Compuse din trei piese.

Contrapanou: Dublu pliat si reglabil pe adancime in trepte de
25 mm cu accesoriu MPDO2. Atasat la exteriorul dulapului.

impamantare: Toate panourile sunt legate la masa prin intermediul
fitingurilor de fixare si sunt echipate cu bolt de impamantare eparat.

Finisaj: Vopsea pudra structurata RAL 7035.
Protectie: Corespunde cu IP 55| TYPE 121K 10.

Livrare: Dulap cu usa montata, panou superior, panou posterior, placi
inferioare, contrapanou si cadru de usa. Livrarea include de asemenea
suruburi de legare la masa. Dulapul este livrat pe un palet cu latimea

identica cu a dulapului. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.
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Contrapanou inclus

1 L A i | a Nr. articol
1200 1200 400 1094 1094 359 MKD12124R5
1400 1000 300 1294 894 259 MKD14103R5
1400 1000 400 1294 894 359 MKD14104R5
1400 1200 300 1294 1094 259 MKD14123R5
1400 1200 400 1294 1094 359 MKD14124R5
1600 1200 400 1494 1094 359 MKD16124R5
1600 1200 500 1494 1094 459 MKD16125R5
1800 1200 400 1694 1094 359 MKD18124R5
1800 1200 500 1694 1094 459 MKD18125R5
1800 1600 400 1694 1494 359 MKD18164R5
1800 1600 500 1694 1494 459 MKD18165R5
2000 1200 400 1894 1094 359 MKD20124R5
2000 1200 500 1894 1094 459 MKD20125R5
2000 1600 400 1894 1494 359 MKD20164R5
2000 1600 500 1894 1494 459 MKD20165R5

Fara contrapanou
i L A Nr. articol
1200 1200 400 MKD12124PERS
1400 1000 300 MKD14103PERS
1400 1000 400 MKD14104PERS
1400 1200 300 MKD14123PERS
1400 1200 400 MKD14124PERS
1600 1200 400 MKD16124PERS
1600 1200 500 MKD16125PERS
1800 1200 400 MKD18124PERS
1800 1200 500 MKD18125PERS
1800 1600 400 MKD18164PERS
1800 1600 500 MKD18165PERS
2000 1200 400 MKD20124PERS
2000 1200 500 MKD20125PERS
2000 1600 400 MKD20164PERS
2000 1600 500 MKD20165PERS

Pentru optiuni suplimentare pentru cabluri addugati plintele PF si PCP.
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