MKS

Kompakt version, enkeltder

Serien af gulvmonterede kompakte lakeret stal-skabe og
med en enkelt dgr, MKS, og en IP 55-beskyttelsesgrad,
findes som hyldevare i mange forskellige stgrrelser.
Denne serie af skabe er velegnet til mange forskellige
formal. Risikoen for komponentfejl, og dermed ungdig
nedetid, elimineres, da vand og stgv forhindres i at
komme ind i skabet.

Materiale: Skab: 1.35 mm lakeret stal. Top- og sidepaneler:
1.5 mm lakeret stal. Dgr: 2 mm lakeret stal. Monteringsplade: 3
mm galvaniseret stal. Bundplader: T mm galvaniseret stal.

Krop: Rammen er bukket fire gange og fuldsvejset. Integrerede
dybdeprofiler tillader dybdejustering af montagepladen.

Dgr: Monteret med haengsler til venstre- eller hgjrehandsébning.
Inklusive dgrramme med 25 mm hulmegnster.

Bagpanel: Udstyret med M6 torxskruer.
Standardfaciliteter til bagdgrsmontering.

Toppanel: Aftagelig.

Las: 4-punkts espagnolet lasesystem. Standard
monteret DIN-las med 3 mm tap. Kan udskiftes med
standardindsatser eller Eurocylinder og svinghandtag.

Bundplader: Bestér af tre stykker.
IP 55| TYPE 12 | 1K 10 Montageplade: Dobbeltbukket, glider pd plads. Justerbar i dybden

i trin pa 25 mm. Sidder pé ydersiden af skabsemballagen.
UK c! us
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Jordforbindelse: Alle paneler er jordet gennem deres
montering og udstyret med separat jordbolt.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
Teethedsgrad: Overholder IP 55| TYPE 12 | IK 10.

Levering inkluderer: Skab med monteret dgr, bagpanel, tagpanel,
bundplader, monteringsplade og dgrramme (undtagen PE-
version). Levering omfatter ogsa bolte til jording. Leveres pa palle
identisk med skabets bredde. Emballage kan genbruges.
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Med montageplade

H B D h b d Artikelnr.
1200 600 400 1094 494 359 MKS12064R5
1200 800 400 1094 694 359 MKS12084R5
1400 600 300 1294 494 259 MKS14063R5
1400 600 400 1294 494 359 MKS14064R5
1400 800 300 1294 694 259 MKS14083R5
1400 800 400 1294 694 359 MKS14084R5
1600 600 300 1494 494 259 MKS16063R5
1600 600 400 1494 494 359 MKS16064R5
1600 800 300 1494 694 259 MKS16083R5
1600 800 400 1494 694 359 MKS16084R5
1600 800 500 1494 694 459 MKS16085R5
1600 1000 400 1494 894 359 MKS16104R5
1600 1000 500 1494 894 459 MKS16105R5
1800 600 400 1694 494 359 MKS18064R5
1800 800 400 1694 694 359 MKS18084R5
1800 800 500 1694 694 459 MKS18085R5
1800 1000 400 1694 894 359 MKS18104R5
2000 600 400 1894 494 359 MKS20064R5
2000 800 400 1894 694 359 MKS20084R5
2000 800 500 1894 694 459 MKS20085R5
2000 1000 400 1894 894 359 MKS20104R5
2000 1000 500 1894 894 459 MKS20105R5

Uden montageplade

H B D Artikelnr.
1200 600 400 MKS12064PERS
1200 800 400 MKS12084PERS
1400 600 300 MKS14063PERS
1400 600 400 MKS14064PERS
1400 800 300 MKS14083PERS
1400 800 400 MKS14084PERS
1600 600 300 MKS16063PERS
1600 600 400 MKS16064PERS
1600 800 300 MKS16083PERS
1600 800 400 MKS16084PERS
1600 800 500 MKS16085PERS
1600 1000 400 MKS16104PERS
1600 1000 500 MKS16105PERS
1800 600 400 MKS18064PERS
1800 800 400 MKS18084PERS
1800 800 500 MKS18085PERS
1800 1000 400 MKS18104PERS
2000 600 400 MKS20064PERS
2000 800 400 MKS20084PERS
2000 800 500 MKS20085PERS
2000 1000 400 MKS20104PERS
2000 1000 500 MKS20105PERS

For ekstra kablingsmuligheder, tilfaj PF og PCP sokler.
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