MKS

Versiunea compacta, usa simpla

IP55|TYPE12[IK10

cees @ HI

Gama de dulapuri industriale compacte din otel cu
continut redus de carbon cu usa simpla MKS, cu grad de
protectie IP 55, contine produse de stoc disponibile in
mai multe dimensiuni diferite. Aceasta gama de dulapuri
industriale este bine adecvata pentru numeroase
aplicatii diferite. Riscul de defectare a componentelor

si, cu acesta, perioadele inutile de nefunctionare sunt
eliminate, deoarece apa si praful sunt impiedicate sa
intre in dulap.

Material: Corpul dulapului: otel vopsit de 1.35 mm. Panourile
posterior si superior: otel vopsit de 1.5 mm. Usa: Otel vopsit de 2 mm.
Contrapanou: otel zincat de 3 mm. Placi inferioare: otel zincat de T mm.

Corp: Cadru din tabla pliata de patru ori si sudata pe
margini. Tipar de orificii pe doud randuri integrat ce permite
ajustarea pozitiei in adancime a contrapanoului.

Usa: Montatd cu balamale pentru a permite deschiderea pe stanga
sau pe dreapta. Include cadrul de usa cu tipar de orificii de 25 mm.

Panou posterior: Fixat cu suruburi Torx M6. Optiuni
standard pentru montarea unei usi posterioare.

Panou superior: Demontabil.

incuietoare: Sistem de inchidere Espagnolette in 4 puncte
extern. Nu interfereaza cu spatjul interior al dulapului.
Incuietoare standard double-bit de 3 mm. Poate fi schimbat&
cu butuci standard sau Euro-cilindru si maner pivotant.

Placi inferioare: Compuse din trei piese.

Contrapanou: Dublu pliat cu glisare in pozitie. Reglabil pe adancime in
trepte de 25 mm cu accesoriu MPD02. Atasata in exteriorul dulapului.

impamantare: Toate panourile sunt legate la masa prin intermediul
fitingurilor de fixare si sunt echipate cu bolt de impamantare separat.

Finisaj: Vopsea pudra structurata, RAL 7035.
Protectie: Corespunde cu IP 55| TYPE 121K 10.

Livrare: Corp cu usa montata, panou posterior, panou
superior, placi inferioare, contrapanou si cadru de usa (cu
exceptia versiunii PE). Livrarea include de asemenea bolturi de
impamantare. Se livreaza pe un palet cu aceeasi latime ca si
dulapul. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.

nVent HOFFMAN | 1/ 4



MKS

Versiunea compacta, usa simpla

Front view Side view Sectional side view Inside door view
W D+12
-
[_. w-e9 . D63 _ e w-7 —
LH
I I al — T 1 (= I
: ; W i
| ;
max. D-41 I o, | W-145
‘ D-90 [l _ 1 W-125
[ D-65 [ i :
‘ il
|
[Te]
% ‘ - 88 j £ 2 2
I = 1T+ - T
B B CLIH
24,3 vk
NI m i
—_ [l:
‘ &
| 5
4 :
| |
I 1l
! i m
= : 1 L | &S e s 1 !
A D-37 8
— = = SECTION A-A ‘

Mounting plate

Top view
o ey 59,5
34,5 o kol 12
= | - |
_ 1 - | i
l’
w
[=]
m
Sectional top view
(without bottom plates) e
=
W-125
W-148
W-168
b i 1
|
SECTION B-B L W-106 J ©
<
o~

nVent HOFFMAN | 2/ 4



MKS

Versiunea compacta, usa simpla

Contrapanou inclus

1 L A i | a Nr. articol
1200 600 400 1094 494 359 MKS12064R5
1200 800 400 1094 694 359 MKS12084R5
1400 600 300 1294 494 259 MKS14063R5
1400 600 400 1294 494 359 MKS14064R5
1400 800 300 1294 694 259 MKS14083R5
1400 800 400 1294 694 359 MKS14084R5
1600 600 300 1494 494 259 MKS16063R5
1600 600 400 1494 494 359 MKS16064R5
1600 800 300 1494 694 259 MKS16083R5
1600 800 400 1494 694 359 MKS16084R5
1600 800 500 1494 694 459 MKS16085R5
1600 1000 400 1494 894 359 MKS16104R5
1600 1000 500 1494 894 459 MKS16105R5
1800 600 400 1694 494 359 MKS18064R5
1800 800 400 1694 694 359 MKS18084R5
1800 800 500 1694 694 459 MKS18085R5
1800 1000 400 1694 894 359 MKS18104R5
2000 600 400 1894 494 359 MKS20064R5
2000 800 400 1894 694 359 MKS20084R5
2000 800 500 1894 694 459 MKS20085R5
2000 1000 400 1894 894 359 MKS20104R5
2000 1000 500 1894 894 459 MKS20105R5

Fara contrapanou
1 L A Nr. articol
1200 600 400 MKS12064PERS
1200 800 400 MKS12084PERS
1400 600 300 MKS14063PERS
1400 600 400 MKS14064PERS
1400 800 300 MKS14083PERS
1400 800 400 MKS14084PERS
1600 600 300 MKS16063PERS
1600 600 400 MKS16064PERS
1600 800 300 MKS16083PERS
1600 800 400 MKS16084PERS
1600 800 500 MKS16085PERS
1600 1000 400 MKS16104PERS
1600 1000 500 MKS16105PERS
1800 600 400 MKS18064PERS
1800 800 400 MKS18084PERS
1800 800 500 MKS18085PERS
1800 1000 400 MKS18104PERS
2000 600 400 MKS20064PERS
2000 800 400 MKS20084PERS
2000 800 500 MKS20085PER5
2000 1000 400 MKS20104PERS
2000 1000 500 MKS20105PER5

Pentru optiuni suplimentare pentru cabluri addugati plintele PF si PCP.
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