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IP 55 | TYPE 12 | IK 10  

Skåpen i golvskåpssortimentet MKS i stålplåt med 
enkeldörr har skyddsgraden IP 55 och är en lagerförd 
lösning som finns i flera olika storlekar. Skåpet lämpar 
sig för många olika användningsområden. Risken för 
komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då 
vatten och damm inte kan tränga in i skåpet .

Material: Ram: 1.35 mm stålplåt. Bakstycke och takplåt: 
1.5 mm stålplåt. Dörr: 2 mm stålplåt. Montageplåt: 3 mm 
galvaniserat stål. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserat stål.

Kapsling: Helsvetsad ramprofil med 25 mm hålbild enligt 
DIN 43660. Med integrerad dubbelradig hålbild.

Dörr: Monterad med fyra gångjärn, inklusive montageram i dörr 
med 25 mm hålbild. Kan skiftas från höger- till vänsterhängning.

Bakstycke: Fäst med M6 Torx-skruv. Standardtillbehör 
tillgängligt för montering av bakre dörr.

Takplåt: Demonterbar.

Lås: 4-punkts spanjolett-låssystem. Tar inte upp värdefullt skåputrymme. 
Lås DIN 3 mm. Kan ersättas med andra låsinsatser och lyfthandtag.

Bottenplåt: Består av tre delar.

Montageplåt: Dubbelt kantbockad. Justerbara i djupled om 25 mm 
steg (använd MPD02, tillbehör). Levereras på skåpets utsida.

Jordning: Alla paneler är jordade i montagepunkterna 
och utrustade med separat jordningsbult.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Leverans: Ramen levereras med monterad dörr, bakstycke, 
tak, bottenplåtar, monteringsplåt. Leveransen innefattar också 
jordbultar, Kapslingen levereras på pall med samma bred 
som skåpet, allt packningsmateriel är återvinningsbart.
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Inklusive montageplåt  
H B D h b d Artikelnummer

1200 600 400 1094 494 359 MKS12064R5
1200 800 400 1094 694 359 MKS12084R5
1400 600 300 1294 494 259 MKS14063R5
1400 600 400 1294 494 359 MKS14064R5
1400 800 300 1294 694 259 MKS14083R5
1400 800 400 1294 694 359 MKS14084R5
1600 600 300 1494 494 259 MKS16063R5
1600 600 400 1494 494 359 MKS16064R5
1600 800 300 1494 694 259 MKS16083R5
1600 800 400 1494 694 359 MKS16084R5
1600 800 500 1494 694 459 MKS16085R5
1600 1000 400 1494 894 359 MKS16104R5
1600 1000 500 1494 894 459 MKS16105R5
1800 600 400 1694 494 359 MKS18064R5
1800 800 400 1694 694 359 MKS18084R5
1800 800 500 1694 694 459 MKS18085R5
1800 1000 400 1694 894 359 MKS18104R5
2000 600 400 1894 494 359 MKS20064R5
2000 800 400 1894 694 359 MKS20084R5
2000 800 500 1894 694 459 MKS20085R5
2000 1000 400 1894 894 359 MKS20104R5
2000 1000 500 1894 894 459 MKS20105R5

Exklusive montageplåt  
H B D Artikelnummer

1200 600 400 MKS12064PER5
1200 800 400 MKS12084PER5
1400 600 300 MKS14063PER5
1400 600 400 MKS14064PER5
1400 800 300 MKS14083PER5
1400 800 400 MKS14084PER5
1600 600 300 MKS16063PER5
1600 600 400 MKS16064PER5
1600 800 300 MKS16083PER5
1600 800 400 MKS16084PER5
1600 800 500 MKS16085PER5
1600 1000 400 MKS16104PER5
1600 1000 500 MKS16105PER5
1800 600 400 MKS18064PER5
1800 800 400 MKS18084PER5
1800 800 500 MKS18085PER5
1800 1000 400 MKS18104PER5
2000 600 400 MKS20064PER5
2000 800 400 MKS20084PER5
2000 800 500 MKS20085PER5
2000 1000 400 MKS20104PER5
2000 1000 500 MKS20105PER5

 För ytterligare kabeldragningsmöjligheter, komplettera med sockel PF och gavelplåtar PCP.
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