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IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE  

Acest sistem de console modulare din oţel inoxidabil 
MPCS are un grad de protecţie IP 55/56. Acesta include 
trei secţiuni modulare, partea superioară, pupitru 
şi partea inferioară. Sistemul este foarte flexibil şi 
diversele combinaţii posibile pot îndeplini numeroase 
cerinţe privind designul. Designul ergonomic al unităţilor 
superioară şi de pupitru permite instalarea uşoară şi 
accesul uşor la echipamentele HMI şi măreşte spaţiul de 
montare disponibil. Această consolă poate fi instalată în 
aproape orice mediu, în funcţie de clasa de protecţie.

Material: MPCS: oţel inoxidabil AISI 304 - AISI 316L (la 
cerere). Corp şi uşă: 2 mm. Panou spate: 1.5 mm. Plăci 
inferioare: 1.5 mm. Contrapanou: Oţel galvanizat 2.5 mm.

Corp: Pliat şi sudat pe margini. Construcţia consolei 
are o bază ce păstrează o distanţă între podea şi partea 
inferioară a uşii, jucând rolul unei plinte integrate.

Uși și panouri: Suprafaţă pliată o singură dată, prevăzută cu 
balamale ce permit deschiderea uşii de bază pe stânga sau pe 
dreapta. Secţiunea superioară şi panourile pupitrului sunt ţinute 
deschise prin opritoare de panou mecanice cu auto cuplare/
decuplare. Balamale mascate ce permit deschiderea uşilor pupitrului 
la 90°. Uşi duble la unităţile de bază de 1200 şi 1600 mm.

Contrapanou: Standard la unitatea de bază. Fixare cu suporturi 
de fixare superior şi inferior pe şină C, pentru reglare pe adâncime. 
Opţional în unităţile pentru pupitru şi în unităţile superioare.

Încuietoare: Încuietori double-bit de 3 mm pentru secţiunea superioară 
şi pupitru. Pentru bază, două încuietori double-bit cu bolţuri de 3 mm. 
Pentru alte opţiuni disponibile, consultaţi secţiunea montare murală.

Acces cabluri: Partea inferioară a unităţii de bază este 
deschisă pentru a permite accesul cablurilor. Plăcile inferioare 
pentru etanşarea cablurilor sunt livrate în standard.

Împământare: Şuruburi cu filet M8 pe corp, uşi şi panouri posterioare.

Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.

Protecție: O uşă: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. 
Uşi duble: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livrare: Contrapanou inclus ca standard în unitatea de bază. Unitatea 
secţiunii pupitrului şi unitatea superioară dispun de contrapanouri 
oferite ca accesorii. Toate aperturile superioare şi inferioare pot fi 
închise prin alegerea plăcii accesoriu corespunzătoare. Sunt livrate 
piuliţe şi şaibe corespunzătoare diferitelor şuruburi de legare la masă.
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Unitate superioară |  Oțel inoxidabil
Î L A Nr. articol

500 600 494 MPCS061
500 600 494 MPCS061-316
500 800 494 MPCS081
500 800 494 MPCS081-316
500 1000 494 MPCS101
500 1000 494 MPCS101-316
500 1200 494 MPCS121
500 1200 494 MPCS121-316
500 1600 494 MPCS161
500 1600 494 MPCS161-316

Unitate pupitru | Oțel inoxidabil
Î L A Nr. articol

250 600 985 MPCS062
250 600 985 MPCS062-316
250 800 985 MPCS082
250 800 985 MPCS082-316
250 1000 985 MPCS102
250 1000 985 MPCS102-316
250 1200 985 MPCS122
250 1200 985 MPCS122-316
250 1600 985 MPCS162
250 1600 985 MPCS162-316

Unitate de bază cu contrapanou |  Inox
Î L A î l a Nr. articol

700 600 500 590 499 470.5 MPCS063
700 600 500 590 499 470.5 MPCS063-316
700 800 500 590 699 470.5 MPCS083
700 800 500 590 699 470.5 MPCS083-316
700 1000 500 590 899 470.5 MPCS103
700 1000 500 590 899 470.5 MPCS103-316
700 1200 500 590 1099 470.5 MPCS123
700 1200 500 590 1099 470.5 MPCS123-316
700 1600 500 590 1499 470.5 MPCS163
700 1600 500 590 1499 470.5 MPCS163-316

 Notă: Numai versiunile cu lăţimea de 1200 mm şi 1600 mm sunt prevăzute cu uşi duble.*La cerere.
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