MPG

Console monobloc din otel

IP 66| TYPE 4,12, 131K 10 (single door); IP 55| TYPE 12,
UK
C€ch @

Consola compacta din otel MPG, cu grad de protectie
IP 55/56, este disponibila ca produs de stoc. Aceasta
are un panou cu balamale pentru pupitru, iar designul
ergonomic permite instalarea usoara si accesul usor
la echipamentele HMI. De asemenea, aceasta mareste
spatiul de montare disponibil. Ca alternativa pentru
unele parti ale consolei pot fi utilizate panouri din otel
inoxidabil pentru amplasare la partea superioara, daca
aceasta este expusa la agenti chimici etc.

Material: Corp si usa: otel de 1.5 mm. Panou posterior,
otel de 1.5 mm. Placile inferioare, otel galvanizat de 1.2
mm. Contrapanou din otel galvanizat 2.5 mm.

Corp: Pliat si sudat pe margini. Constructia consolei
are o0 baza ce pastreaza o distanta intre podea si partea
inferioard a usii, jucand rolul unei plinte integrate.

Usi si panouri: Montare pe suprafata pliata o singura data, cu balamale
care permit deschiderea la stanga sau la dreapta a usii. Unghi de

12° fata de orizontald. Balamale mascate pe muchia superioara

permit deschiderea la 90°. Panoul este mentinut in pozitia deschis

prin opritoare de panou mecanice cu auto cuplare/decuplare. Usi

duble pentru consolele cu latimea de 1200 mm si 1600 mm.

Contrapanou: Contrapanou standard pentru unitatea de baza.

ncuietoare: incuietori double-bit de 3 mm pentru panoul
superior. Pentru baza, doua incuietori double-bit 3 mm.

Intrare cabluri: Deschidere in partea inferioara pentru accesul cablurilor.
Placa inferioara pentru etansarea cablurilor este oferita ca standard.

Impamantare: Suruburi cu filet M8 pe corpuri,
usa si panouri superior si posterior.

Finisaj: Vopsea pudra structurata RAL 7035.

Protectie: O usa: IP66 | TYPE4,12,13[IK10.
Usi duble: IP 55 TYPE 12, 13 [ IK 10.

Livrare: Contrapanoul alaturi de piulitele si saibele de
impamantare. Consola este livrata pe un palet din lemn.
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Otel
) L A i 1 a Nr. articol
985 600 400 790 499 333 MPGO6R5
985 800 400 790 699 333 MPGO8RS
985 1000 400 790 899 333 MPG10R5
985 1200 400 790 1099 333 MPG12R5
985 1600 400 790 1499 333 MPG16R5

Notda: Numai versiunile cu latimea de 1200 mm si 1600 mm sunt prevazute cu usi duble.
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