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IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE  

Consola compactă din oţel inoxidabil MPGS, cu grad de 
protecţie IP66/55, este disponibilă ca produs de stoc. 
Aceasta are un panou cu balamale pentru pupitru, iar 
designul ergonomic permite instalarea şi accesul uşor 
la echipamentele HMI. De asemenea, aceasta creşte 
spaţiul de montare disponibil. Această consolă poate fi 
instalată în aproape orice mediu, în funcţie de clasa de 
protecţie. 

Material: Oţel inoxidabil pregranulat AISI 304 / AISI 316L (disponibil 
la cerere). Corp şi uşă: 2 mm. Panou posterior: 1.5 mm. Panouri 
posterioare: 1.5 mm. Contrapanou: oţel galvanizat de 2.5 mm.

Corp: Pliat şi sudat pe margini. Construcţia consolei 
are o bază ce păstrează o distanţă între podea şi partea 
inferioară a uşii, jucând rolul unei plinte integrate.

Uși și panouri: Montare pe suprafaţă pliată o singură dată, cu 
balamale care permit deschiderea la stânga sau la dreapta a uşii. 
Unghi de 12° faţă de orizontală. Balamale mascate pe muchia 
superioară ce permit deschiderea la 90°. Panoul este menţinut în 
poziţia deschis prin opritoare de panou mecanice cu auto cuplare/
decuplare. Uşi duble pentru consolele de 1200 mm lăţime.

Contrapanou: Contrapanou standard în unitatea de bază.

Încuietoare: Încuietori double-bit de 3 mm pentru panoul 
superior. Pentru bază, două încuietori double-bit de 3 mm.

Intrare cabluri: Deschidere în partea inferioară pentru accesul cablurilor. 
Placa inferioară pentru etanşarea cablurilor este oferită ca standard.

Împământare: Şuruburi cu filet M8 pe corpuri, 
uşă şi panouri superior şi posterior.

Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.

Protecție: O uşă: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. 
Uşi duble: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livrare: Contrapanoul şi piuliţele şi şaibele de împământare. 
Consola este livrată pe un palet din lemn.
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Oțel inoxidabil
Î L A î l a Nr. articol

985 600 400 790 499 357.5 MPGS06
985 600 400 790 499 357.5 MPGS06-316*
985 800 400 790 699 357.5 MPGS08
985 800 400 790 699 357.5 MPGS08-316*
985 1000 400 790 899 357.5 MPGS10
985 1000 400 790 899 357.5 MPGS10-316*
985 1200 400 790 1099 357.5 MPGS12
985 1200 400 790 1099 357.5 MPGS12-316*

 Notă: Numai versiunea cu lăţimea de 1200 mm este prevăzută cu uşă dublă. *La cerere.
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