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IP 66,67 | IK 06/07  

Esta gama de caixas de terminais em ABS, OABP, com 
um grau de proteção IP 66, 67 pode ser aumentada em 
profundidade. Esta gama está disponível no mercado 
de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos 
diferentes. Os componentes mais profundos podem 
ser instalados quando é utilizada uma estrutura 
de extensão, OPCP-EE. A gama OABP adequa-se a 
ambientes exigentes, uma vez que a água e a poeira 
são impedidas de entrar na caixa de terminais, 
eliminando assim o risco de falha de componentes 
e, consequentemente, o tempo de inatividade 
desnecessário.

Descrição: Caixa ABS, livre de halogênio para utilização 
apenas no interior. Baixa resistência aos raios UV.

Material: Estrutura: ABS. Tampa simples: ABS. 
Cobertura transparente: policarbonato.

Junta: Junta de poliuretano integrada na tampa da caixa.

Resistência à temperatura: -40ºC a +60ºC.

Inflamável: UL94 HB.

Protecção: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Acabamento: RAL 7035.

Fornecimento: Base da caixa, tampa, parafusos de 
poliamida para a tampa e parafusos de montagem.
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Com tampa em opaca

A L P Profundidade interior 
(mm) Peso (kg) Ref.

200 200 132 115 1.10 OABP202013GE
200 300 132 115 1.45 OABP203013GE
200 400 132 115 1.75 OABP204013GE
300 300 132 115 1.90 OABP303013GE
300 400 132 115 2.30 OABP304013GE
300 600 132 115 3.20 OABP306013GE
400 600 132 115 4.00 OABP406013GE

Com tampa transparente  

A L P Profundidade interior 
(mm) Peso (kg) Ref.

200 200 132 115 1.10 OABP202013TE
200 300 132 115 1.50 OABP203013TE
200 400 132 115 1.85 OABP204013TE
300 300 132 115 1.90 OABP303013TE
300 400 132 115 2.40 OABP304013TE
300 600 132 115 3.40 OABP306013TE
400 600 132 115 4.10 OABP406013TE
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