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IP 66,67 | IK 06/07  

Kopplingslådorna i sortimentet OABP i ABS har 
en skyddsgrad på IP 66, 67 och kan förlängas. 
Det är en lagerförd lösning som finns i flera olika 
storlekar. Djupare komponenter kan installeras när 
utbyggnadsramen OPCP-EE används. OABP-utbudet 
lämpar sig väl för krävande miljöer, eftersom vatten 
och damm inte kan tränga in i kopplingslådan, vilket 
eliminerar risken för komponentfel, och därmed onödiga 
driftstopp .

Beskrivning: För inomhusanvändning. Låg UV-beständighet.

Material: Kapsling: ABS. Standardkåpa: ABS. 
Genomskinligt lock av polykarbonat.

Packning: Integrerad packning i polyuretan (PUR).

Temperaturtålighet: -40°C till +60°C.

Flamsäkerhet: UL94 HB.

Kapslingsklass: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Ytbehandling: RAL 7035.

Leverans: Kapsling och lock. Skruv för lock 
och monteringsskruvar av polyamid.
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Med grått lock
H B D Inre djup (mm) Vikt (kg) Artikelnummer

200 200 132 115 1.10 OABP202013GE
200 300 132 115 1.45 OABP203013GE
200 400 132 115 1.75 OABP204013GE
300 300 132 115 1.90 OABP303013GE
300 400 132 115 2.30 OABP304013GE
300 600 132 115 3.20 OABP306013GE
400 600 132 115 4.00 OABP406013GE

Med transparent lock  
H B D Inre djup (mm) Vikt (kg) Artikelnummer

200 200 132 115 1.10 OABP202013TE
200 300 132 115 1.50 OABP203013TE
200 400 132 115 1.85 OABP204013TE
300 300 132 115 1.90 OABP303013TE
300 400 132 115 2.40 OABP304013TE
300 600 132 115 3.40 OABP306013TE
400 600 132 115 4.10 OABP406013TE
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