OICE

Operatorskapsling, lackerad stalplat

IP551IK10

Cees Hl

Operatdrspanelen OICE har ett for borrat halmonster
for ett enklare montage av svangarms komponenterna,
OICE &r IP 55 klassad. Komponenter blir lattare att
montera i OICE tack vare en fullt bort tagbar frontpanel,
komplettera OICE med sidohandtag for enklare
manaovrering till 6nskad position .

Material: Kapsling: 1.2 mm stalplat. Frontplat
(aluminium): 2 mm. Samt sidohandtag i plast.

Kapsling: Kantbockad och helsvetsad. Med maximal 6ppning i fronten
som técks med front plat i aluminium. Sidohandtag i fronten.

Bakre dorr: Utanpaliggande med 130° 6ppningsvinkel.
Dolda demonterbar gangjarn med oférlorbar
gangjarnspinne. Gangjarnen kan skiftas fran hoger- till
vansterhangning. Montageprofil MMDP som tillbehdr.

Las: Designat Ias DIN 3 mm, med dubbelt fingergrepp,
90° nyckelvridning. Andra insatser som tillbehor.

Kapslingsklass: IP 551K 10.
Ytbehandling: RAL7035 Pulverlackerad. Tak och bottenprofil RAL7076.

Leverans: Kapsling, frontplat (aluminium), bakre dorr. Plastnyckel
DIN 3 mm och monteringstillbehor. Jordningsdetaljer.
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H B D Artikelnummer
300 300 155 OICE303015
300 400 210 OICE304021
400 400 210 OICE404021
400 600 210 OICE406021
500 500 210 OICE505021
500 600 210 OICE506021
600 600 210 OICE606021
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