OPCP

Cutie de terminatie din Policarbonat, mare

Aceasta gama de cutii de terminatie din policarbonat
OPCP, cu grad de protectie IP 66, 67, poate fi extinsa pe
adancime. Gama contine produse de stoc disponibile

in numeroase dimensiuni diferite. Componentele aflate
la adancime mai mare pot fi instalate cand este utilizat
un cadru de extensie OPCP-EE. Gama OPCP este bine
adecvata pentru mediile de interior si exterior, chiar i

in locurile expuse luminii directe a soarelui, datorita
rezistentei la radiatiile UV. Apa si praful sunt impiedicate
sa intre in cutia de terminatie, eliminandu-se astfel riscul
de defectare a componentelor si, cu aceasta, perioadele
inutile de nefunctionare.

Descriere: Cutie de terminatie din policarbonat, fara halogen, potrivita
pentru utilizare in exterior. Rezistenta ridicata la radiatii UV. Auto-stingere.

Material: Policarbonat.

e e Garnitura: Garniturd din poliuretan integrata in capacul cutiei.
Temperatura de rezistenta: -40 °C pana la +80 °C.
Inflamabilitate: UL746C 5V.
Protectie: IP 66,67 | IK08 (-25°C ... +35°C).
Finisaj: RAL 7035.

IP 66,67 | IK 08 Aprobari: CE, GOST. Pentru cULus_UL Listed
contactati departamentul de vanzari.
C € UK
cA

Livrare: Corpul cutiei, capacul, suruburile capacului
facute din poliamida si suruburile de montare.
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Cu capac gri
) L A Adancime interior (mm) Greutatea (kg) Nr. articol
200 200 132 115 1.30 OPCP202013GE
200 300 132 115 1.70 OPCP203013GE
200 400 132 115 2.00 OPCP204013GE
300 300 132 115 215 OPCP303013GE
300 400 132 115 2.70 OPCP304013GE
300 600 132 115 3.60 OPCP306013GE
400 600 132 115 4.55 OPCP406013GE
Cu capac transparent
i L A Adancime interior (mm) Greutatea (kg) Nr. articol
200 200 132 115 1.25 OPCP202013TE
200 300 132 115 1.70 OPCP203013TE
200 400 132 115 2.00 OPCP204013TE
300 300 132 115 2.10 OPCP303013TE
300 400 132 115 2.00 OPCP304013TE
300 600 132 115 3.50 OPCP306013TE
400 600 132 115 4.50 OPCP406013TE
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