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L’unité d’extraction de toit, REU, avec un indice de 
protection IP 33 ou 54, est facile à installer grâce à sa 
fonction enclipsable. C’est une bonne solution lorsque 
l’espace est limité sur la porte ou les panneaux latéraux 
de l’armoire.

Description: Unité d'extraction à monter sur le toit de 
l'armoire pour assurer une aération naturelle. L'unité peut être 
facilement installée grâce à un système d'attache rapide. 
Efficacité de filtrage de >90% pour l'unité IP 54 (REU05R5).

Matériau: Acier peint et thermoplastique injecté 
(ABS-FR), auto-extinguible, UL94VO.

Plage de température: -15 °C à +55 °C.

Protection: IP 33 Pas de filtre, IP 54 Filtre.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Unité de livraison: Un ventilateur de toit.
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Filtre mat (EN779) L'efficacité de filtration 
(en%) IP Coupé (mm) Poids (kg) CatalogNumber

Élément non filtrant Élément non filtrant 33 291 × 291 3.35 REU03R5
G4 >90 54 291 × 291 3.40 REU05R5
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