RFU

Unidade de ventilacao forcada

Cees Hl

Este ventilador do filtro de teto, RFU, com um grau de
protecao IP 33 ou 54 para montagem no teto do armario
é facilmente montado gragas a uma funcionalidade

de encaixe. Assim, ndo é necessario utilizar nenhuma
superficie na porta. O risco de falha de componentes

e de tempo de inatividade é eliminado, uma vez que a
agua e a poeira sao impedidas de entrar no armario.

0 motor fidvel do ventilador do filtro garante uma
ventilagao constante no interior de todos os armarios
nos quais o ventilador esteja instalado.

Descrigdo: Unidade de ventilagdo para ser instalada no tecto do armario,
proporcionando um grande fluxo de ar. Facilidade de instalagdo com um
sistema de fixagao rapida, e o recorte necessario € 0 mesmo para 0s

varios fluxos de ar. Eficiéncia de filtragdo de 81%. para ventiladores IP 54.

Material: Chassi de metal, parte da sua fixagao
¢ auto-extinguivel, ABS-FR (UL94V0).

Gama de temperatura: -15 °C até +55 °C.
Tipo de ligagaoes: Régua de terminais.
Acabamento: RAL 7035.

Quantidade por embalagem: Uma unidade de ventilador de teto.
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RFU

Unidade de ventilacao forcada

RFU5003R5 / RFU5005R5 / RFUS013R5 / RFUS015R5
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RFU

Unidade de ventilacao forcada

230V, 50/60Hz

Tapete ke
Fluxo de do filtro atil I:1 0 Tipo de Ruido ™ Cut-out Peso Fuse (A)
ar sem (40 °C) (dB) (mm) (kg)
(EN779) )
Sem Sem 291 x ) 4x
500 268 filtro filtro 50.000 Esfera 67 33 201 5.55 Tira de 4x 28/29 6
Sem Sem 291 x )
700 427 filtro filtro 40.000 Esfera 69 33 591 6.15 Tira de 80/100 6
Sem Sem 291 x )
1000 582 filtro filtro 40.000 Esfera 77 33 2071 6.45 Tira de 120/160 6
350 242 G4 81 50000  Esfera 67 54 1% 555 Tirade  4x 4x 6
’ 291 ’ 28/29
550 370 G4 81 40.000 Esfera 69 54 229911X 6.30 Tira de 80/100 6
750 500 G4 81 40000  Esfera 77 54 TS 478 Tiade 120/160 6
115V AC, 50/60Hz
Tapete Ll
Fluxo de do filtro atil L°1 0 Tipo de Ruido ™ Cut-out Peso Fuse (A)
ar sem (40 °C) (dB) (mm) (kg)
(EN779) )
Sem Sem 297 x ) 4 x
500 268 filtro filtro 50.000 Esfera 67 33 201 5.60 Tira de 4x 20/24 6
Sem Sem 291 x )
700 427 filtro filtro 40.000 Esfera 69 33 291 4.56 Tira de 75/90 6
Sem Sem 291 x )
1000 582 filtro filtro 40.000 Esfera 77 33 201 478 Tira de 110/160 6
350 242 G4 81 50000  Esfera 67 54 21 533 Tirade  4x 4x 6
. 291 : 29/24
550 370 G4 81 40.000 Esfera 69 54 229911X 4.56 Tira de 75/90 6
750 500 G4 81 40000  Esfera 77 54 S0 478 Tiade 110/160 6

(1) O valor na tabela é para combinagdo RFU + EFA500-700R5.
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Unidade de ventilacao forcada
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