RFU

Ventilator cu montare pe acoperis

Acest ventilator de acoperis cu filtru RFU, cu grad de
protectie IP 33 sau 54, care se monteaza pe acoperisul
dulapului, este usor de instalat datorita caracteristicii de
fixare prin clic. Astfel, nu trebuie utilizata nicio suprafata
de pe usa. Riscul de defectare a componentelor si
perioadele de nefunctionare sunt eliminate, deoarece
) = - apa si praful sunt impiedicate sa intre in cofret. Motorul

= fiabil al ventilatorului cu filtru garanteaza o ventilatie

constanta in fiecare cofret sau dulap in care este instalat

ventilatorul.

Descriere: Unitate de ventilatie cu montare pe partea
superioara a dulapului, ce asigura un debit de aer ridicat.
Unitatea este usor de instalat cu un sistem de fixare rapida,
decupajul este acelasi pentru diferitele valori ale fluxului.
Eficienta de filtrare este de 81% pentru unitatile cu IP 54.

G Material: Otel vopsit, si termoplastic turnat prin
injectie (ABS-FR) cu autostingere, UL94VO.

Gama temperaturi: De la-15 °C la +55 °C.

Tipul conexiunii: Banda terminala.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: Unitate ventilator cu montare pe acoperis.
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nVent HOFFMAN | 1/ 4



RFU

Ventilator cu montare pe acoperis

RFU5003R5 / RFU5005R5 / RFUS013R5 / RFUS015R5
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RFU

Ventilator cu montare pe acoperis

230V, 50/60 Hz

Durata
Fllfx aer " piais Tip Zgomot Decupaj Curent Putere
liber Filtru L10 IP
(m¥/h) (40°¢) rulment (dB) (mm) (A) (W)
(h)
Fara sita  Fara sitd s 297 x Regletd 4 x
500 268 de filtru de filtru 50.000 Bila 67 33 291 555 de borne 4x 28/29 6
Fara sita  Fard sitd s 297 x Regleta
700 427 defiliru  de filtru 40.000 Bila 69 33 591 6.15 de borne 80/100 6
Fara sitd  Fara sitd s 291 x Regletd
1000 582 de filtru de filtru 40.000 Bila 77 33 201 6.45 de borne 120/160 6
. 297 x Regleta 4 x
350 242 G4 81 50.000 Bila 67 54 591 5.55 de borne 4x 28/29 6
550 370 G4 81 40.000 Bil 69 54 291 x 639  Redew 80/100 6
291 de borne
750 500 G4 81 40000 Bl 77 54 W1x 47g  Regetd 120160 6
291 de borne
115V AC, 50/60Hz
Durata
Fhfx aer " UELE: Tip Zgomot Decupaj Curent Putere
liber Filtru L10 IP
(m*/h) (40°C) rulment (dB) (mm) (A) (W)
(h)
Farasita Fara sita x 291 x Regleta 4%
500 268 de filtru de filtru 50.000 Bila 6/ 83 291 560 de borne 4x 29/24 6
Fardsita Farasita s 291 x Regleta
700 427 de filtru de filtru 40.000 Bila 69 33 201 4.56 de borne 75/90 6
Fara sitd  Fara sita - 297 x Regletd
1000 582 de filtru de filtru 40.000 Bila 77 33 201 478 de borne 110/160 6
. 291 x Regleta 4 x
350 242 G4 81 50.000 Bila 67 54 591 5.33 de borne 4x 29724 6
550 370 G4 81 40.000 Bil 69 54 291 x 456 ~ Redetd 75/90 6
291 de borne
750 500 G4 81 40000 Bl 77 54 W1x  49g  Regetd 110/160 6
291 de borne

(1) Valoarea din tabel este pentru combinatia RFU + EFA500-700R5.
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Ventilator cu montare pe acoperis
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