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Takfilterfläkten RFU har antingen skyddsgraden IP 33 
eller IP 54 och kan enkelt monteras på skåpets tak med 
klick-funktion. Då behöver ingen yta på dörren användas. 
Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har 
eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i 
skåpet. Filterfläktens tillförlitliga motor garanterar en 
konstant ventilation inom varje skåp som fläkten är 
installerad på .

Beskrivning: Filterfläkt för forcerad ventialtion. Enkelt "verktygslöst" 
klick-in montage. Alla storleker har samma hålbild, vilket medger 
enkel uppgradering. Filtreringsgraden: 81%, för IP 54 utförande.

Material: Lackerad stålplåt. Plastdelar: formsprutad 
termoplast (ABS-FR), UL94V0, självslocknande.

Arbetstemperatur: -15 °C till +55 °C.

Typ av anslutning: Skruvanslutning.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: En takfläkt.
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230V, 50/60Hz
Fritt 

luftflöde 
(m³/h)

Ljudnivå 
(dB) IP Vikt (kg) Ström 

(A)
Effekt 

(W)
Säkring 

(A)

500 268 Ingen Ingen 50.000 Kullager 67 33 291 × 
291 5.55 4 x 4 x 

28/29 6

700 427 Ingen Ingen 40.000 Kullager 69 33 291 × 
291 6.15 80/100 6

1000 582 Ingen Ingen 40.000 Kullager 77 33 291 × 
291 6.45 120/160 6

350 242 G4 81 50.000 Kullager 67 54 291 × 
291 5.55 4 x 4 x 

28/29 6

550 370 G4 81 40.000 Kullager 69 54 291 × 
291 6.30 80/100 6

750 500 G4 81 40.000 Kullager 77 54 291 × 
291 4.78 120/160 6

115 V AC, 50/60Hz
Fritt 

luftflöde 
(m³/h)

Ljudnivå 
(dB) IP Vikt (kg) Ström 

(A)
Effekt 

(W)
Säkring 

(A)

500 268 Ingen Ingen 50.000 Kullager 67 33 291 × 
291 5.60 4 x 4 x 

29/24 6

700 427 Ingen Ingen 40.000 Kullager 69 33 291 × 
291 4.56 75/90 6

1000 582 Ingen Ingen 40.000 Kullager 77 33 291 × 
291 4.78 110/160 6

350 242 G4 81 50.000 Kullager 67 54 291 × 
291 5.33 4 x 4 x 

29/24 6

550 370 G4 81 40.000 Kullager 69 54 291 × 
291 4.56 75/90 6

750 500 G4 81 40.000 Kullager 77 54 291 × 
291 4.78 110/160 6

 (1) Värden i tabellen är för kombinationen RFU+EFA500-700R5.



RFU
Fläkt, takmontage

CONNECT AND PROTECT

nVent HOFFMAN  |  4 / 4


