UDP-DD
Modulopbyggede polyesterskabe med dobbeltdgr

Serien af veegmonterede, modulopbyggede polyester-
skabe, UDP, med en IP 65-beskyttelsesgrad, findes som
hyldevare i mange forskellige stgrrelser. Flere skabe

kan kombineres for at udvide bredden eller dybden til
f.eks. at tilpasse store komponenter og opretholde intern
kommunikation. Denne serie af skabe er velegnet til
udendgrs installationer, selv nar de udsaettes for direkte
sollys. Risikoen for komponentfejl, og dermed ungdig
nedetid, elimineres, da vand og stgv forhindres i at
komme ind i skabet.

Materiale: Glasfiberforstaerket polyester.

Krop: Stgbt i moduler med monteringshuller pa bagsiden for

montering pa vaeg med vaegmonteringsbeslag, pa en stang med EPF
monteringsseet, eller pa gulvet med soklen UPP eller DIN-basis UAF og
UMPS. | skabe med dobbeltdgr sikres forseglingen af en neoprenpakning.

Dgr: Indfeeldet dgr med eller uden vindue og 100°
abning. Til stgrre storrelser sikrer en dgrstgtte, at dgren
vender tilbage til centerposition, nar den lukkes.

Las: Formonteret handtag, som er velegnet til alle
typer halveylinderlase (standarddybde 40 mm). Fem
lasepunkter (tre punkter i 500 mm brede skabe).

Temperaturomrade: -25 °C til 70 °C ved vedvarende
IP 65, 1K 10 brug (temperaturspidsveerdier op til 130 °C).

Egenskaber: Selvslukkende og halogenfri. Dobbeltisoleret i henhold
c E gt: til DS/EN61439-1. Nominel isoleringsspaending Ui = 1000 V.

Teethedsgrad: Overholder IP 65 for skabe
med dobbeltdgr. Slagfasthed IK 10.

Godkendelser: CE-, GOST. Kontakt nVent HOFFMANs
salgsafdeling for yderligere godkendelser.

Overfladebehandling: RAL 7035, indfarvet ramateriale.

Levering inkluderer: Skab med dgr, monteringsskruer
til monteringspladen og vaegmonteringsbeslag.
Lasecylinder er ikke inkluderet.
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Almindelig dobbeltdgr

H B D Antal dgre Artikelnr.
750 500 + 750 320 2 UDP75125
1000 500 + 500 320 2 UDP100102
1000 500 + 750 320 2 UDP100125

500 + 750 7000 320 2 UDP125100
500 + 750 7000 320 1+1P UDP125102
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