VME

Lakkert stal, kombinasjonsversjo

IP 551 TYPE 4,12 11K 10 - single door; IP 55 | TYPE 12 | IK

C€ch

MultiFlex-serien med gulvstaende enkeltdgrsskap

i blgtt stal setter nye standarder nar det kommer til
styrke og anvendelighet. Fordelene er lett synlige fra
det gyeblikket Multi-Flex kommer til plateverkstedet.
Det leveres pa pall med identisk stgrrelse slik at det kan
sammenkobles fgr pallen fjernes, og monteringsplaten
er pa utsiden slik at du kan starte arbeidet umiddelbart.

Materiale: Ramme: 1,5 mm lakkert stél. Dgr: 2 mm lakkert stél.
Bakside, tak- og sideplater: 1,5 mm lakkert stal. Monteringsplate:
3 mm galvanisert stal. Bunnplater: T mm galvanisert stal.

Ramme: Sveiseskjgtete omvendte dpne profi ler
med 25 mm hullmgnster i henhold til DIN 43660.
Inklusive integrert eksternt hullmgnster.

Dgr: Monteres med fi re hengsler for venstre- eller hgyredpning.
Inklusive dgr-ramme med 25 mm hullmgnster.

Bakplate: Festes med M6 torx-skruer.
Standardutstyr for montering av bakdegr.

Sideplater: Leveres som tilbehar.
Takplate: Avtakbar.

Las: 4-punkts laseanordning. Hindrer ikke skapets indre pa
noen mate. Standard DIN I&s med 3 mm bolt. Kan byttes ut
med standard innlegg eller eurosylinder og fefte handtak.

Bunnplater: Bestar av tre eller fire (D>600) stykker.

Montasjeplate: Dobbeltbrettet og glir inn i posisjon.
Justerbar i dybden i trinn pa 25 mm.

Jording: Alle plater er jordet gjennom sin montering,
og er utstyrt med en separat jordingsbolt.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55| TYPE 4,12 [IK 10
- enkeltdgr; IP 55 | TYPE 12 | IK 10 - dobbeltdgr.

Monterings krav: Standardleveranse klar for kombinert
installasjon. For enkeltstaende installasjon, legg til sideplater.

Levering: Ramme med montert dgr, bakpanel, takpanel, bunnplater,
monteringsplate og dgrramme. Levering inkluderer ogsa jordingsbolter.
Leveres pa en pall med identisk bredde som skapet for & gjore
tilpassing mulig uten demontering. All emballasje kan resirkuleres.
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H B D h d Antall derer Artikkel nr.
1800 600 400 1694 321 1 VME18064CR5
1800 600 500 1694 421 1 VMET8065CR5
1800 800 400 1694 321 1 VME18084CR5
1800 800 500 1694 421 1 VMET8085CR5
1800 1000 400 1694 321 1 VME18104CR5
1800 1000 500 1694 421 1 VMET8105CR5
1800 1200 400 1694 321 2 VME18124CR5
1800 1200 500 1694 421 2 VMET18125CR5
1800 1600 400 1694 321 2 VME18164CR5
1800 1600 500 1694 421 2 VMET18165CR5
2000 600 400 1894 321 1 VME20064CR5
2000 600 500 1894 421 1 VME20065CR5
2000 600 600 1894 521 1 VME20066CR5
2000 800 400 1894 321 1 VME20084CR5
2000 800 500 1894 421 1 VME20085CR5
2000 1000 400 1894 321 2 VME20104CR5
2000 1000 500 1894 421 2 VME20105CR5
2000 1200 400 1894 321 2 VME20124CR5
2000 1200 500 1894 421 2 VME20125CR5
2000 1200 600 1894 521 2 VME20126CR5
2000 1600 400 1894 321 2 VME20164CR5*

*1600 mm wide mounting plates are supplied as two 800 mm wide mounting plates (MPW2008).
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