VME

Stalplat, kombinerbart, med bred montageplat

Det revolutionerande Multi-Flex golvskapet sétter en ny
standard nar det galler styrka och anvandarvanlighet.
Skillnaden ar uppenbar direkt nar Multi-Flex anlander till
verkstaden. Den levereras pa en pall av samma storlek
som skapet, sa att sammanbyggnad kan ske innan
pallen avldagsnas. Montageplaten sitter pa utsidan sa
att du kan pabdrja arbetet direkt. Kan anvandas som
fristaende eller i sammanbyggda skapskombinationer .

Material: Ram: 1,5 mm stélplat. Dorr: 2 mm stalplat. Bakstycke,
tak- och gavelplat: 1,5 mm stalplat, Montageplat: 3 mm
galvaniserat stal. Bottenplatar: T mm galvaniserat stal.

Ram: Helsvetsad rullprofilerad 6ppen profil med 25 mm
halbild enligt DIN 43660. Med integrerad yttre halbild.

Dorr: Monterad med fyra gangjarn, inklusive
montageram i dorr med 25 mm halbild.

Bakstycke: Fast med M6 Torx-skruv. Standardtillbehor
tillgangligt for montering av bakre dorr.

Gavelplat: Tillhandahalls som tillbehor.
Takplat: Demonterbar.

Las: 4-punkts spanjolett-lassystem. Tar inte upp vardefullt skaputrymme.
Las DIN 3 mm. Kan erséttas med andra lasinsatser, lyfthandtag.

IP 55| TYPE 4,12 | 1K 10 - single door; IP 55 | TYPE 12 | IK Bottenplat: Bestar av tre eller fyra (D>600 mm) delar.
C € UK Montageplat: Dubbelt kantbockad. Justerbara i djupled om 25 mm steg.
CA

Jordning: Alla paneler ar jordade i montagepunkterna
och utrustade med separat jordningsbult.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55| TYPE 4,12 | IK 10 - enkeldorr;
IP 55| TYPE 12 | IK 10 - dubbeldorr.

Erforderliga tillbehor: Som standard levereras skapet
redo att byggas i kombination med andra skap.
Komplettera med gavelplatar for fristdende skap.

Leverans: Ram med dorr, ryggplat, takplat, bottenplatar, montageplat
och dorram. | leveransen ingar dven jordningsbultar. Levereras pa en
pall med samma bredd som skapet, vilket gor att den passar in utan att
behdva plockas bort. Allt forpackningsmaterial &r atervinningsbart.
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H B D h d Antal dorrar Artikelnummer
1800 600 400 1694 321 1 VME18064CR5
1800 600 500 1694 421 1 VMET8065CR5
1800 800 400 1694 321 1 VME18084CR5
1800 800 500 1694 421 1 VMET8085CR5
1800 1000 400 1694 321 1 VME18104CR5
1800 1000 500 1694 421 1 VMET8105CR5
1800 1200 400 1694 321 2 VME18124CR5
1800 1200 500 1694 421 2 VMET18125CR5
1800 1600 400 1694 321 2 VME18164CR5
1800 1600 500 1694 421 2 VMET18165CR5
2000 600 400 1894 321 1 VME20064CR5
2000 600 500 1894 421 1 VME20065CR5
2000 600 600 1894 521 1 VME20066CR5
2000 800 400 1894 321 1 VME20084CR5
2000 800 500 1894 421 1 VME20085CR5
2000 1000 400 1894 321 2 VME20104CR5
2000 1000 500 1894 421 2 VME20105CR5
2000 1200 400 1894 321 2 VME20124CR5
2000 1200 500 1894 421 2 VME20125CR5
2000 1200 600 1894 521 2 VME20126CR5
2000 1600 400 1894 321 2 VME20164CR5*

*1600 mm wide mounting plates are supplied as two 800 mm wide mounting plates (MPW2008).
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